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PHCENIX
CONTACT

Hybridni spoustéc motoru - ELR W3-230AC/500AC- 91 - 2297060

Upozoriiujeme, Ze zde uvedené tidaje pochazeji z online katalogu. UpIné informace a tdaje naleznete v uZivatelské dokumentaci. Plati véeobecné

podminky pouziti pro stahovani z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)

3fazovy polovodicovy reverzaéni stykac "4 v 1" se vstupem 230 V AC, vystupni proud 9 A, funkce nouzového
zastaveni a nastavitelna ochrana pfi pretizeni.

Va$e vyhody

Sitka 22,5 mm

Uspora kabelaze
Dlouha Zivotnost

Uspora mista

B EEERE R E

Bezpecnostni uroven podle IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e

3fazové smyckové mustky
Nastavitelny proud pro bimetalovou funkci

Spinani odolné proti opotrebeni

H!

Obchodni data
Ks/bal. 1ks
LR
046356
GTIN 4046356170598
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,223 kg
Cislo celni sazby 85371098
Zemé puvodu Némecko
Technickeé udaje
Napajeni pfistrojli
Napajeci napéti jmenovitého fidiciho proudového obvodu Us 230 VAC

Rozsah Fidiciho napajeciho napéti

92V AC...2563V AC

Jmenovity napajeci proud Ig

4 mA

Sitova frekvence

40/100 Hz

Ochranny nazev

ochrana proti prepéti
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CONTACT

Hybridni spoustéc motoru - ELR W3-230AC/500AC- 91 - 2297060

Technické udaje

Vstupni data

Nazev vstupu

fidici vstup vpravo / vlevo

Jmenovité ovladaci napéti Uc 230 VAC
Oblast ovladaciho napéti 92V AC ..253V AC
Jmenovity ovladaci proud I¢ 7 mA

Prah sepnuti

44 V AC (Signal ,0%)

85V AC (Signal ,1%)

Hladina sepnuti

<5V DC (pro NOUZOVE VYPNUTI)

Doba sepnuti typicka <35ms
Typicka doba odpojeni <80 ms

Vystupni data — vystup zatéze
Nazev vystupu AC vystup
Jmenovité provozni napéti U, 500V AC
rozsah provozniho napéti 42V AC ...550 V AC
Jmenovity provozni proud e 9 A (AC-51)

6,5 A (AC-53a)

Sitova frekvence 50/60 Hz
Rozsah zatézovaciho proudu 1,5 A ... 9 A (viz snizeni vykonu)
Rozbéhova charakteristika podle normy IEC 60947-4-2 Class 10A

Doba chladnuti

20 min. (pro auto-reset)

Svodovy proud

0 mA

Zbytkové napéti

<05V

Razovy proud

100 A (t = 10 ms)

Ochranny nazev

ochrana proti prepéti

Vystupni data — vystup zpétného hlaseni

Nazev vystupu

Vystup zpétného hlaseni

Poznamka

Potvrzeni: plovouci pfepina¢ kontaktu, signalni kontakt

Provedeni kontaktd

1 prepinaci kontakt

Spinaci schopnost podle normy IEC 60947-5-1

3A (230 V, AC15)

2 A (24 V, DC13)

VSeobecné

Spinaci frekvence

< 2 Hz (v zavislosti na zatizeni)

Montazni poloha

svisle (nosna lista vodorovné)

ZpUsob montaze

Montaz na nosnou listu

Pokyn pro montaz

moznost fazeni s odstupem = 20 mm

Provozni rezim 100 % ED
Maximalni ztratovy vykon 16,1 W
Minimalni ztratovy vykon 26 W
Ukazatel provozniho napéti LED zelena
Ukazatel stavu LED Zluta
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Hybridni spoustéc motoru - ELR W3-230AC/500AC- 91 - 2297060

Technické udaje

VSeobecné

| Indikator chyby

¢ervena LED

Data pfipojeni strana vstupu

Oznaceni pripojky

Ridici obvod

Typ pfipojeni

Sroubové piipojeni

Délka odstranéni izolace

8 mm

Zavit Sroubu

M3

Prarez vodice tuhy

0,2 mm? ... 2,5 mm?

Prafez vodice ohebny

0,2 mm?... 2,5 mm?

Priifez vedeni AWG

24 .14

Utahovaci moment

0,5Nm ... 0,6 Nm

Data pfipojeni strana vystupu

Oznaceni pfipojky

Zatézovy obvod

Typ pfipojeni

Sroubové piipojeni

Délka odstranéni izolace

8 mm

Zavit Sroubu

M3

Prarez vodice tuhy

0,2 mm? ... 2,5 mm?

Prafez vodice ohebny

0,2 mm? ... 2,5 mm?

Priifez vedeni AWG

24 .14

Utahovaci moment

0,5Nm ... 0,6 Nm

Okolni podminky

Teplota prostredi (provoz)

-25 °C ... 70 °C (Respektujte snizeni vykonu)

Teplota prostredi (skladovani/pfeprava) -40°C ...80°C

Druh ochrany IP20
Rozméry

Sitka 22,5 mm

Vyska 106,6 mm

Hloubka 113,7 mm

UL udaje

SCCR 100 kA (500 V AC (pojistka 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault)))

5 kA (500 V AC (pojistka 20 A RK5 (Standard-Fault)))
FLA 6,5 A (500 V AC)

Group installation

20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded)

30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and
stranded)

Category code NLDX
Izolaéni vlastnosti

Izola¢ni pevnost 500 V
Jmenovité razové napéti 6 kV
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Technické udaje

Izolagni vlastnosti

Kategorie prepéti

Stupen znedisténi

2

Izola¢ni vlastnosti mezi fidicim vstupnim napétim, fidicim napajecim

Nazev napétim a pomocnym proudovym okruhem a hlavnim proudovym
okruhem
Bezpecné oddéleni (IEC 60947-1/EN 50178) pfi provoznim napéti < 300
Izolace
V AC
Zakladni izolace (IEC 60947-1) pfi provoznim napéti 300 ... 500 V AC
Bezpecné oddéleni (EN 50178) pfi provoznim napéti 300 ... 500 V AC
. Izola¢ni vlastnosti mezi fidicim vstupnim napétim a fidicim napajecim
Nazev e . .
napétim k pomocnému proudovénu okruhu
Izolace Bezpecné oddéleni (IEC 60947-1) pfi pomocném proudovém okruhu <

300 VAC

Bezpecné oddéleni (EN 50178) pfi pomocném proudovém okruhu < 300
V AC

Normy a urovani

Nazev Normy / ustanoveni
Normy/predpisy DIN EN 50178
EN 60947
IEC 61508
ISO 13849
ATEX #11(2) G [Ex €] [Ex d] [Ex px]
#11(2) D [Ex ] [Ex p]
Schvaleni / shody

Safety Integrity Level dle IEC 61508

< 3 (Bezpecné odpojeni)

2 (Ochrana motoru)

Kategorie podle ISO 13849

< 3 (Bezpecné odpojeni)

Performance Level dle ISO 13849

< e (Bezpecné odpojeni)

ATEX

#11 (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]

#11 (2) D [Ex t] [Ex p]

Certifikat ES o zkousce

PTB 07 ATEX 3145

UL certifikat

NLDX.E228652

Environmental Product Compliance

China RoHS Casové obdobi pro pouziti k zamyslenému téelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpeénych latkach najdete v prohlaseni vyrobce v ¢asti
.Ke stazeni”
Vykresy
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Blokové schéma Diagram
MAN O—ges 3
RESO—— | Logik na 3
autoO—— [T - O 2
Wl % —Q a2 g
u ‘ 2
s U, —(O 53 g
GNDO— Y2 =
— M —O2m
GNDE(O)—— 2 )
// & Error —E’— —O a2 i @ = osazené s odstupem 20 mm \
~|@®= osazené bez odstupu \
RO%/‘ —QOems 0’136\\\\\\p\\\\\\\x=
0 10 20 30 40 50 60 70
LO‘E’_‘— 97 96 95 Teplota okolniho prosttedi [°C]
Zatézovy diagram
Schéma zapojeni Schéma zapojeni
F5
Ll E;E +24V DC —
R=
L3 — Ks Ks
Frr/ >
4
K, T, FZ —_— Ks Ks
[T Ky
I
| |
el TN T
KC! K4
K1
K, 7 K/ K\ K
K2
F4
K,C K, OO KO Ks  K,CoK,Co
W e GND
Konvenéni konstrukce Konvenéni konstrukce
Reverzaéni bezpec€nostni styka¢ hlavni proudové vétve dle kategorie 3 ~ Reverzaéni bezpe€nostni styka¢ ovladaci proudové vétve dle kategorie
3
K1 + K2 = styka¢ nouzového zastaveni
K3 = stykac vlevo K1 + K2 = styka¢ nouzového zastaveni
K4 = stykac¢ vpravo K3 = stykac vlevo
F4 = ochranné relé motoru K4 = stykac¢ vpravo

K5 = PSR SCP-24DC.../bezpecnostni relé
T1 = vpravo, T2 = vlevo, T3 = reset

S2 = nouzové zastaveni

F4 = ochranné relé motoru

14.01.2019 Strana 5/ 14


https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/2297060
https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/2297060

https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/2297060 m PHEN'X
CONTACT

Hybridni spoustéc motoru - ELR W3-230AC/500AC- 91 - 2297060

Schéma zapojeni

Fl
L1 —=
L2
L3——=
+24V DC
K5
L1|L2|L3 T |
3
K, ﬁ
T1(T2|T3| T1|T2|
KS
KS K5
K, +Us R L Ks s
[ 1 C 2
3~ 1 le Gf v
' PE
K5 K5
K5
GND

Sestava s CONTACTRON

Hybridni spousté¢ motoru hlavni a ovladaci proudové vétve s reverzni funkci '4 v 1' dle kategorie 3
K1 = hybridni spousté¢ motoru s reverzni funkci ‘4 v 1'

K5 = PSR SCP-24DC.../bezpec¢nostni relé

T1 = vpravo, T2 = vlevo, T3 = reset

S2 = nouzové zastaveni

Klasifikace
eCl@ss
eCl@ss 5.0 27024002
eCl@ss 5.1 27024000
eCl@ss 6.0 27024000
eCl@ss 7.0 27024002
eCl@ss 8.0 27024002
eCl@ss 9.0 27370905
ETIM
ETIM 2.0 EC001037
ETIM 3.0 EC001037
ETIM 4.0 EC001037
ETIM 5.0 EC001037
ETIM 6.0 EC001037
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211915
UNSPSC 7.0901 39121514
UNSPSC 11 39121514
UNSPSC 12.01 39121514
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Hybridni spoustéc motoru - ELR W3-230AC/500AC- 91 - 2297060

Klasifikace

UNSPSC

CENIX
NTACT

| UNSPSC 13.2

25173902

Aprobace

Aprobace

Aprobace

UL Listed / cUL Listed / GL / GL-SW / UL Listed / IECEE CB Scheme / cUL Listed / CCC / EAC/ GL

Aprobace Ex

ATEX

Podrobnosti schvaleni

UL Listed
LISTED

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

FILE E 228652

cUL Listed c
LISTED

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

FILE E 228652

GL @ http://exchange.dnv.com/tari/ 54757-08 HH
GL-SW 54757-08 HH |
UL Listed http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 323771

LISTED

IECEE CB Scheme
scheme

http://www.iecee.org/

DE1-55728

cUL Listed c
LISTED

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

FILE E 323771
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Aprobace

cce 2016010304871315

RU C-
EAC [H[ DE.A*30.B.01082

GL @

PrisluSenstvi

PrisluSenstvi
Adaptér

Adaptér - EM-CPS-DA-22,5F/16A - 1002668

Pristrojovy adaptér s upevnénim pojistky pro pojistku 16 A (10x38 / Class CC), rozhranim CrossLink®a pevnou
nosnou listou

Kryt

Sklopny kryt - BRIDGE COVER - 2906240

S odnimatelnym krytem BRIDGE COVER Ize u mlistku CONTACTRON nepouzité konektory zakryt pro mozné
__xﬂ f rozsifeni zafizeni. Kryt Ize pouzit pro Sroubové a push-in provedeni mustku.

e B

Montazni adaptér

Deska pro rozvod energie - EM-CPS-225 - 1002634

Modularni deska rozvodu energie s rozhranim CrossLink®, 125 A, 3polova, ochrana proti dotyku a prepodlovani, Sitka:
225 mm
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Hybridni spoustéC motoru - ELR W3-230AC/500AC- 9l - 2297060
PrisluSenstvi

Deska pro rozvod energie - EM-CPS-405 - 1002635

Modularni deska rozvodu energie s rozhranim CrossLink®, 125 A, 3polova, ochrana proti dotyku a prepoélovani, Sitka:
e, 405 mm

Pfipojovaci modul - EM-CPS-TB3/63A - 1002633

PFipojovaci modul s integrovanymi pruzinovymi svornicemi pro vedeni od 1,5 do 16 mm?, 3pdlovy, maximalné 63 A

Mdustek

Mustek - BRIDGE- 4-3M - 2901659

Smyckovy mustek 3fazovy pro 4 moduld fady CONTACTRON se Sroubovym pfipojenim a Sifkou pouzdra 22,5 mm,
délka pfipojného vedeni: 3 m, s pfilozenymi koncovkami vodi¢u.

7

Smyckovy mlstek

Mdstek - BRIDGE- 2 - 2900746

Smyckovy mustek 3fazovy pro 2 moduly fady CONTACTRON se Sroubovym pfipojenim a $itkou pouzdra 22,5 mm,
délka pfipojného vedeni: 0,3 m, s koncovkami vodicu.

L~

9

Mdstek - BRIDGE- 3 - 2900747

Smyckovy mustek 3fazovy pro 3 moduly fady CONTACTRON se Sroubovym pfipojenim a Sifkou pouzdra 22,5 mm,
délka pfipojného vedeni: 0,3 m, s koncovkami vodicu.

o~

e

&

14.01.2019 Strana9/14


https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/2297060
https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/2297060
https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1002635
https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1002633
https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/2901659
https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/2900746
https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/2900747

https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/2297060 m PH EN'X
CONTACT

Hybridni spoustéC motoru - ELR W3-230AC/500AC- 9l - 2297060
PrisluSenstvi

Mdstek - BRIDGE- 4 - 2900748

Smyckovy mustek 3fazovy pro 4 moduly fady CONTACTRON se Sroubovym pfipojenim a Sitkou pouzdra 22,5 mm,
délka pfipojného vedeni: 0,3 m, s koncovkami vodicu.

s

®

Mdstek - BRIDGE- 5 - 2900749

Smyckovy mustek 3fazovy pro 5 modulll fady CONTACTRON se Sroubovym pfipojenim a $itkou pouzdra 22,5 mm,
délka pfipojného vedeni: 0,3 m, s koncovkami vodicu.

o~

s

Mdstek - BRIDGE- 6 - 2900750

Smyckovy mustek 3fazovy pro 6 modulll fady CONTACTRON se Sroubovym pfipojenim a $itkou pouzdra 22,5 mm,
délka pfipojného vedeni: 0,3 m, s koncovkami vodicu.

-

Mastek - BRIDGE- 7 - 2900751

Smyckovy mustek 3fazovy pro 7 modulll fady CONTACTRON se Sroubovym pfipojenim a $itkou pouzdra 22,5 mm,
délka pfipojného vedeni: 0,3 m, s koncovkami vodica.

o~

-

Mustek - BRIDGE- 8 - 2900752

Smyckovy mustek 3fazovy pro 8 modulll fady CONTACTRON se Sroubovym pfipojenim a $itkou pouzdra 22,5 mm,
délka pfipojného vedeni: 0,3 m, s koncovkami vodicl.

o~

-
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Mdstek - BRIDGE- 9 - 2900753

Smyckovy mustek 3fazovy pro 9 modulll fady CONTACTRON se Sroubovym pfipojenim a $itkou pouzdra 22,5 mm,
délka pfipojného vedeni: 0,3 m, s koncovkami vodicu.

o~

e

Mdstek - BRIDGE-10 - 2900754

Smyckovy mustek 3fazovy pro 10 moduli fady CONTACTRON se Sroubovym pfipojenim a Siftkou pouzdra 22,5 mm,
délka pfipojného vedeni: 0,3 m, s koncovkami vodicu.

o~

e

Mdstek - BRIDGE- 2-3M - 2901543

Smyckovy mustek 3fazovy pro 2 modulll fady CONTACTRON se Sroubovym pfipojenim a $itkou pouzdra 22,5 mm,
délka pfipojného vedeni: 3 m, s prilozenymi koncovkami vodicu.

0

Mustek - BRIDGE- 3-3M - 2901656

Smyckovy mustek 3fazovy pro 3 modulll fady CONTACTRON se Sroubovym pfipojenim a $itkou pouzdra 22,5 mm,
délka pfipojného vedeni: 3 m, s pfilozenymi koncovkami vodica.

Mustek - BRIDGE- 5-3M - 2901545

Smyckovy mustek 3fazovy pro 5 modulll fady CONTACTRON se Sroubovym pfipojenim a $itkou pouzdra 22,5 mm,
délka ptipojného vedeni: 3 m, s pfilozenymi koncovkami vodica.

s
By
%
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Mdstek - BRIDGE- 6-3M - 2901697

Smyckovy mustek 3fazovy pro 6 modulll fady CONTACTRON se Sroubovym pfipojenim a $itkou pouzdra 22,5 mm,
délka pfipojného vedeni: 3 m, s pfilozenymi koncovkami vodicu.

Mdstek - BRIDGE- 7-3M - 2901698

Smyckovy mustek 3fazovy pro 7 modulll fady CONTACTRON se Sroubovym pfipojenim a $itkou pouzdra 22,5 mm,
@ délka pfipojného vedeni: 3 m, s prilozenymi koncovkami vodicu.

Mdstek - BRIDGE- 8-3M - 2901700

Smyckovy mustek 3fazovy pro 8 modulll fady CONTACTRON se Sroubovym pfipojenim a $itkou pouzdra 22,5 mm,
@ délka pfipojného vedeni: 3 m, s prilozenymi koncovkami vodicu.

Mustek - BRIDGE- 9-3M - 2901701

Smyckovy mustek 3fazovy pro 9 modulll fady CONTACTRON se Sroubovym pfipojenim a $itkou pouzdra 22,5 mm,
5 délka pfipojného vedeni: 3 m, s pfilozenymi koncovkami vodica.

Mustek - BRIDGE-10-3M - 2901702

Smyckovy mustek 3fazovy pro 10 modult fady CONTACTRON se Sroubovym pfipojenim a Sifkou pouzdra 22,5 mm,
5 délka ptipojného vedeni: 3 m, s pfilozenymi koncovkami vodica.
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Mdstek - BRIDGE- 2-1M - 2901542

3fazovy smyckovy mustek pro 2 moduly fady CONTACTRON se Sroubovym pfipojenim a Siftkou pouzdra 22,5 mm,
délka pfipojného vedeni 1 m bez koncovek vodice.

N

Mdstek - BRIDGE- 3-1M - 2901655

3fazovy smyckovy mustek pro 3 moduly fady CONTACTRON se Sroubovym piipojenim a siftkou pouzdra 22,5 mm,
délka pfipojného vedeni 1m bez koncovek vodice.
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Mdstek - BRIDGE- 4-1M - 2901658

3fazovy smyckovy mustek pro 4 moduly fady CONTACTRON se Sroubovym piipojenim a sitkou pouzdra 22,5 mm,
délka pfipojného vedeni 1m bez koncovek vodice.

=
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Mustek - BRIDGE- 5-1M - 2901544

3fazovy smyckovy mlstek pro 5 moduld fady CONTACTRON se Sroubovym pfipojenim a Sitkou pouzdra 22,5 mm,
délka pfipojného vedeni 1m bez koncovek vodice.
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Mustek - BRIDGE- 6-1M - 2901649

3fazovy smyckovy mlstek pro 6 moduld fady CONTACTRON s délkou pfipojného vedeni 1 m, bez koncovek vodicu,
s Sifkou pouzdra 22,5 mm.
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Plastovy Stitek - US-EMLP (15X5) - 0828790

Plastovy stitek, Karta, bila, nepotisténé, popisovatelné pomoci: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID,
THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, zpusob montaze: lepeni, velikost
popisovaného pole: 15 x 5 mm

Plastovy Stitek - UC-EMLP (15X5) - 0819301

Plastovy stitek, PodloZzka, bila, nepotisténé, popisovatelné pomoci: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID,
BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, zpusob montaze: lepeni, velikost popisovaného pole: 15 x 5
mm
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