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Cavo da installazione secondo VDE 0815
Cavo telefonico per interni per la trasmissione di segnali analogici e digitali
La schermatura in foglio di materiale plastico laminato in alluminio con filo di continuità stagnato minimizza le interferenze di
campi elettromagnetici ad alta frequenza
Twistatura delle coppie cordate (contro diafonia e interferenze)

interferenze

Applicazione
Adatto all'installazione nel settore delle telecomunicazioni e della comunicazione. Per i collegamenti telefonici, fax, telex,
modem, sistemi di allarme, sistemi di rilevamento incendi (vedere anche cavo di segnalazione incendi), citofoni, controllo
accessi, sistemi di rilevamento tempi e raccolta dati
Impiego in ambienti asciutti e umidi per la posa fissa sopra e sotto traccia

Caratteristiche costruttive
Conduttore rigido in rame nudo
Isolamento dei conduttori in PVC
Cordatura a coppie dei conduttori, coppie con cordatura a fascio, schermatura con foglio di alluminio-film plastico e filo di
drenaggio in rame
Guaina esterna in PVCColore guaina esterna: grigio chiaro (RAL 7032)

Riferimenti normativi/approvazioni
Secondo DIN VDE 0815tipo J-Y(ST)Y...LG

Caratteristiche del prodotto
La versione a 2 coppie è twistata in star quad (quarta stellare)
Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Nota
Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se
disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
Le nostre lunghezze standard sono reperibili al seguente indirizzo: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
Le fotografie non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
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Dati tecnici
Codice di identificazione dei conduttori: secondo VDE 0815, vedi tabella T10
Tensione di picco: (non adatto per uso potenza)

300 V
Resistenza di isolamento: > 100 MOhm x km
Accoppiamento: (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m
Sezione conduttore in: 0,6 mm: 0,28 mm²

0,8 mm: 0,50 mm²
Attenuazione cavo / attenuazione: 0,6 mm: 1,7 dB/km

0,8 mm: 1,1 dB/km
Raggio minimo di curvatura: Posa fissa:

10 x diametro esterno
Tensione di prova: Conduttore/conduttore: 800 V

Conduttore/schermo: 800 V
Resistenza dell'anello: 0,6 mm: max. 130 Ohm/km

0,8 mm: max. 73,2 Ohm/km
Campo di temperatura: Movimento occasionale: da -5°C a +50°C

Posa fissa: da -30°C a +70°C
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Codice articolo Numero di coppie Diametro esterno mm Peso rame kg/km Peso cavo kg/km
J-Y(ST)Y...LG conduttore in rame 0,6 mm
1591300 1 5.0 6.9 30
1591301 2 5.5 13.0 40
1591302 3 6.3 18.0 50
1591303 4 6.7 24.0 60
1591304 5 7.2 30.0 70
1591305 6 7.5 35.0 80
1591306 8 8.0 46.0 90
1591307 10 9.0 58.0 110
1591308 12 9.5 71.0 130
1591310 16 10.5 93.0 160
1591311 20 11.0 116.0 190
1591312 24 11.5 139.0 220
1591313 30 13.0 172.0 280
1591314 40 15.0 229.0 350
1591315 50 17.0 286.0 430
1591316 60 18.0 342.0 500
1591318 100 23.0 568.0 850
J-Y(ST)Y...LG conduttore in rame 0,8 mm
1591500 1 6.0 11.0 40
1591501 2 7.0 21.0 60
1591502 3 8.5 31.0 80
1591503 4 9.0 41.0 100
1591504 5 9.5 52.0 120
1591505 6 10.5 62.0 140
1591506 8 11.5 82.0 170
1591507 10 13.0 102.0 220
1591508 12 14.0 123.0 250
1591510 16 15.5 164.0 320
1591511 20 16.5 204.0 380
1591512 24 19.0 244.0 460
1591513 30 20.0 304.0 560
1591514 40 22.5 405.0 710

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

3 / 3

http://www.tcpdf.org

