SIEMENS

Datenblatt 3RK1908-0AP00-0EPO

Base-Unit mit F-DI fur ET 200SP Motorstarter mit Einspeisung 500 V
inkl. Abdeckung Einspeisebus

Produkt-Markenname SIMATIC

Produktkategorie Zubehor

Produkt-Bezeichnung BaseUnit

Ausfiihrung des Produkts mit AC-Einspeisung, mit F-DI fur fehlersichere Motorstarter
Produkttyp-Bezeichnung ET 200SP

|

llgemeine technische Daten

Isolationsspannung

® Bemessungswert 500 V
Verschmutzungsgrad 2
StoRspannungsfestigkeit Bemessungswert 6 kV

maximal zuldssige Spannung fiir sichere Trennung

e zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis 500 V
Schutzart IP IP20
Schockfestigkeit 6g/11 ms
Beriihrungsschutz gegen elektrischen Schlag fingersicher
Hauptstromkreis
Polzahl fir Hauptstromkreis 3
Spannungsart der Betriebsspannung AC
Betriebsspannung
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® Bemessungswert 500 V

Betriebsstrom

® bei AC bei 400 V Bemessungswert 32 A; Derating siehe Handbuch
Anzahl der Digitaleingdnge 1
Eingangsspannung am Digitaleingang

® bei DC Bemessungswert 24\

® bei Signal <0> bei DC 0..5V

® bei Signal <1> bei DC 15 ... 30
Spannungsart der Versorgungsspannung DC
Versorgungsspannung 1 bei DC Bemessungswert 24V

® minimal zulassig 20,4V

® maximal zuldssig 28,8V

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Einbaulage senkrecht, waagrecht, liegend
Befestigungsart Hutschiene

Hoéhe 215 mm

Breite 30 mm

Tiefe 75 mm

einzuhaltender Abstand
® bei Reihenmontage
— aufwarts 50 mm

— abwarts 50 mm

Umgebungsbedingungen
Aufstellungshéhe bei Héhe Giber NN

® maximal 2 000 m; Derating siehe Handbuch
Umgebungstemperatur

e wahrend Betrieb -25 ... +60 °C

e wahrend Betrieb maximal Derating siehe Handbuch

e wahrend Lagerung -40 ... +70 °C

e wahrend Transport -40 ... +70 °C

Umweltkategorie wahrend Betrieb gemaR IEC 60721 3K6 (keine Eisbildung, keine Betauung), 3C3 (kein Salznebel),
3S2 (Sand darf nicht in die Gerate gelangen)

relative Luftfeuchte wahrend Betrieb 10...95 %
Luftdruck
® gemanR SN 31205 900 ... 1 060 hPa

Anschlisse/Klemmen
Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses

e fiir Hauptstromkreis Federzuganschluss (Push-In)
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o fir Hilfs- und Steuerstromkreis Federzuganschluss (Push-In)

Art der anschlieRbaren Leiterquerschnitte fiir

Einspeisung
® eindrahtig 1x1 ... 6 mm?
e feindréhtig ohne Aderendbearbeitung 1x1...6 mm?
¢ feindrahtig mit Aderendbearbeitung 1x 1 ... 6 mm?

Art der anschlieRbaren Leiterquerschnitte

® bei AWG-Leitungen fir Einspeisung 1x 18 ... 10
Art der anschlieRbaren Leiterquerschnitte fiir
lastseitigen Abgang
® eindréhtig 1x0,5 ... 2,5 mm?
e feindrahtig ohne Aderendbearbeitung 1x 0,5 ... 2,5 mm?
e feindrahtig mit Aderendbearbeitung 1x0,5 ... 2,56 mm?
Art der anschlieBbaren Leiterquerschnitte bei AWG- 1x20 ... 12

Leitungen fir lastseitigen Abgang
anschlieRbarer Leiterquerschnitt am DC-Eingang

® ein- oder mehrdrahtig 0,5...2,5 mm?
e feindréhtig ohne Aderendbearbeitung 0,5 ...2,5 mm?
® feindrahtig mit Aderendbearbeitung 0,5...2,5 mm?
AWG-Nummer am DC-Eingang als kodierter 20...12
anschliefRbarer Leiterquerschnitt
Form der Schraubendreherspitze Schlitz
GréRe der Schraubendreherspitze Normschraubendreher 0,6 mm x 3,5 mm
allgemeine EMV (Elektro- Konformitétserkléarung Priifbescheini- ~ Marine / Schiff-
Produktzulas- magnetische gungen bau
sung Vertraglichkeit)
Sonstige Typprifbescheini-
[ H [ @ c € gung/Werkszeugnis
C-Tick EG-Konf.
Marine / Schiffbau Sonstige
g Bestatigungen
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Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiren,...)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RK1908-0AP00-0EPO
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK1908-0AP00-0EP0/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK1908-0AP00-0EP0/Certificate?ct=440&ci=461&cao=610
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK1908-0AP00-0EP0/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK1908-0AP00-0EP0/Certificate?ct=444&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK1908-0AP00-0EP0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK1908-0AP00-0EP0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK1908-0AP00-0EP0/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK1908-0AP00-0EP0/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK1908-0AP00-0EP0/Certificate?ct=446&ci=4644&cao=4645
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK1908-0AP00-0EP0/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RK1908-0AP00-0EP0

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1908-0AP00-0EP0O

Service&Support (Handblicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1908-0AP00-0EPO

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltpldne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1908-0AP00-0EP0&lang=de
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http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1908-0AP00-0EP0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1908-0AP00-0EP0
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1908-0AP00-0EP0&lang=de
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_18973

L1
L2
L3
| PE

P24V | | P24V

AUX

letzte Anderung: 18.04.2019 &

3RK1908-0AP00-0EPO Anderungen vorbehalten
Seite 5/5 26.04.2019 © Copyright Siemens


https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_18038

	Online Produktinformation anzeigen: 


