Produktdatenblatt

Technische Daten

XB5S2B2M12

Biometrische Taster XB5S @ 22 mm - monostabil - 1

Steckverbinder

Zusatzdaten

Hauptkenndaten

Produkt oder Komponententyp  Biometrischer Taster

Produktspezifische Anwendung Industriemaschinen
Fordertechnik

Kurzbezeichnung des Gerats XB5S

Blendenmaterial Kunststoff

Montagedurchmesser 22 mm

Ausgangstyp PNP

Verkauf je unteilbare Menge 1

Schutzart (IP) IP65 Vorderseite entspricht EN/IEC 60529

IP20 Ruckseite entspricht EN/IEC 60529

Operatortyp Moment

Profil Betatigungselement Fingerabdruck-Erkennung

Speichernutzung 200 Benutzer mit bis zu 2 Fingerabdriicken pro

Benutzer

Gehausematerial

Polyamid PA66

Kabelisolationsmaterial

PVR

Betriebsart

Installation auf flacher Oberflache
Horizontale Position
Installation auf vertikaler Oberflache

Funktion des Moduls Monostabil
Produktgewicht 0,183 kg
Markierung CE

Lokale Signalisierung

1 LED grun, Funktion: Anzeige Ausgangsstatus

1 LED rot, Funktion: Fehler

1 LED rot, Funktion: Reset

1 LED orange, Funktion: Registrierungsmodus des Administrators
1 LED orange, Funktion: Bediener-Registrierungsmodus

Kurzschlussschutz

250 mA von gG externe Sicherung

Nennhilfsspannung [UH,nom] 24V DC
Elektrische Verbindung M12 Stecker von 0,2 m
Versorgungsspannungsgrenzen 20-30v DC

Schutzfunktionen

Uberlastschutz
Verpolung
Kurzschluss

Maximaler Schaltstrom

<=200 mA

Restspannung Ures

<=1V, geschlossener Status

Leistungsaufnahme

<= 70 mA no-load

Delay first up

3 s+ 0.5 ms per user registered

Verzdgerungszeit Ausschaltzeit 1.5s
Verzdgerungsansprechzeit 15s
Umgebung
Produktserie Harmony XB5S
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25-70°C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5..50°C
Schutzart (NEMA) NEMA 12
Normen IEC 61000-6-2

IEC 61000-6-4

Schneider 1/2
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Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz fur eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen.

Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollstandige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzufiihren. .
Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind firr den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.

&nbspDie in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte.



Produktzertifizierungen CSA

uL
Vibrationsfestigkeit +/-3 mm (f =5 -9 Hz) gemaR IEC 60068-2-6
1gn (f=9-500Hz) gemal IEC 60068-2-6
StoRfestigkeit 50 gn fur 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Nachhaltigkeit
Grad der Umweltvertraglichkeit Kein Green-Premium-Produkt
ROHS Konform - seit 0910 - Schneider Electric-Konformitéatserklarung
REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt Verfugbar
Contractual warranty
Periode 18 Monate

Dimensions of Biometric Switches

423
1.67

e: 1to6mm/0.04to 0.24 in.

M12 Connector

M12 connector

4 : Output
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