Hoja de caracteristicas del

producto
Caracteristicas

XUK1ARCNL2H60

sensor fotoeléctrico - XUK - control de flujo

Principal

Gama de producto

OsiSense XU

Nombre de serie

Tipo de sensores electrénico

Setor terciario de la aplicacion

Sensores fotoelétrico

Aplicacion especifica de producto

Deteccion de acceso

Nombre de detector

Disefio del detector

XUK
Compacto 50 x 50

Informacion adicional

French/English leaflet ((*))

Material

Plastico

Sistema de deteccion

Reflexo

Emisién

Infrarojos reflexo

Distancia de deteccién nominal

7 m con reflector de 50 x 50 mm

Técnica de cableado de detector

Longitud de cable

5 hilos

2m

Complementario

Composicion del kit

Reflector de 50 x 50 mm

Abrazadera de fijacion

Instrucciones de montaje

Sensores fotoeléctrico del sistema reflejo

Material del envolvente

PBT

Material de la lente PMMA

Tipo de sefal de salida Discreta

Tipo de salida Relé

Tipo de salida digital 1C/A

Administracion de funciones de salida Luz

Consecutivo, seguido, continuo, Cable

adosado

Material aislamiento cables PVC

LED de estado 1 LED para estado de salida
Tipo de circuito de alimentacion AC/DC

[Us] Tension nominal de alimentacion

Limites de tension de alimentacién

24...240 V CA/CC con proteccion de polaridad inversa

20...264 V CA/ICC
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Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios



Tension de salida 250V AC
Capacidad de conmutacion en mA 3A
Frecuencia de conmutacién <20 Hz
Consumo de energia en W 2W
Primera temporizacion <=60 ms
Respuesta del relé <=25ms
Recuperacion de temporizacion <=25ms
Peso del producto 0,3 kg
Entorno
Certificaciones de producto CE

CSA

UL
Temperatura ambiente de -25..55 °C
funcionamiento
Temperatura ambiente de -40...70 °C

almacenamiento

Resistencia a las vibraciones

7 gn, amplitud = +/- 1,5 mm (f = 10...55 Hz) de acuerdo con IEC 60068-2-6

Resistencia a los choques

Grado de proteccion IP

30 gn (cos ¢ 11 ms) coordinacién IEC 60068-2-27
IP65 (aislamiento doble) coordinacion IEC 60529

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (cédigo de fecha: AASS)

Informacion Logistica

Conforme - desde 0927 - Declaracion de conformidad de Schneider Electric

@Declaracién de conformidad de Schneider Electric

Pais de Origen Francia
Garantia contractual
Warranty period 18 months



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=873646&lang=es-es
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Esquemas de dimensiones

XUK1ARCNL2H60

Dimensiones
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Montaje y aislamiento

Precauciones de montaje

Fijacién rigida para deteccion sin problemas

(1) Carcasa de proteccion
(2) Cubierta de lente
3) Aislante térmico para evitar formacién de escarcha o condensacién en los elementos épticos
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Conexiones y esquema

XUK1ARCNL2H60

Esquemas de cableado

5 hilos CA o CC
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Curvas de rendimiento

XUK1ARCNL2H60

Curvas de deteccion

Sistema reflex CA o CC
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Curvas de rendimiento

XUK1ARCNL2H60

Curvas de deteccion

Sistema reflex CAo CC
Con reflector XUZC50
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