Boitiers standard en inox

» Boitiers standard universels pour les domaines de I'hygiéne

* Haute qualité de surface 1.4301

« Pas de fendage couvercle / embase

 Protection jusqu'a IP 69K (sur demande) DOEEs Hetiihoues

» Versions et dimensions spéciales en option a partir de 25 pieces
(voir pages 32/33)

Matieére:
inox 1,25 mm ou 1,5 mm; 1.4301 / 304
Autres matériaux sur demande

Protection:

IP 66 selon EN 60529,

version résistante au nettoyage a haute pression
(IP 69K) sur demande

Joint:
VMAQ (silicone) / PUR (polyuréthane)
CEM sur demande

Livraison standard:

Tenue en température:
Embase de boitier avec entretoises a visser 210°C 2 180°C
et inserts taraudés pour réception rail, 4
empreintes dans I'embase avec ouvertures autre tenue en température sur demande
de fixation et bouchon d’obturation,
alternative sans ouvertures de fixation,
couvercle avec tige filetée a l'intérieur et
vis de couvercle imperdables rectifiée, grain 240

autre surface sur demande

Surface:




Boitiers standard en inox

Apercu du programme

Référence

Dimensions (mm)

Boitier avec
empreinte dans

I'embase et percage

Boitier avec
empreinte dans
I'embase sans

de fixation percage de fixation A B C D E F | K S M X H, Heo Hp
37.10 10 06 37.10 10 96 100 100 60 84 81 60 20 11,25 1,25 M4 46 61 15
37.15 10 06 37.15 10 96 150 100 110 84 131 60 20 11,25 1,25 M4 46 61 15
37.15 15 08 37.15 15 98 150 150 110 134 131 110 70 14,25 1,25 M6 63 81 18
37.20 10 06 200 100 160 84 181 60 20 11,25 1,25 M4 46 61 15
37.20 20 08 37.20 20 98 200 200 160 184 181 160 120 1425 1,25 Mé 63 81 18
37.20 20 12 37.20 20 92 200 200 160 184 181 160 120 1425 1,25 Mé 103 121 18
37.30 15 08 300 150 260 134 281 110 70 14,25 1,25 Mé 63 81 18
37.30 20 08 300 200 260 184 281 160 120 1425 1,25 M6 63 81 18
37.30 20 12 37.30 20 92 300 200 260 184 281 160 120 1425 1,25 M6 103 121 18
37.30 30 12 300 300 260 284 281 260 220 1425 1,25 Mé 103 121 18
37.30 30 16 300 300 260 284 281 260 220 1425 1,25 Mé 143 161 18
37.38 38 16 380 380 340 364 361 340 300 1425 1,25 Mé 143 161 18
37.40 15 08 400 150 360 134 381 110 70 1425 1,25 Mé 63 81 18
37.40 20 12 400 200 360 184 381 160 120 1425 1,25 M6 103 121 18
37.40 30 16 400 300 360 284 381 260 220 1425 1,25 M6 143 161 18
37.50 30 16 500 300 460 284 481 260 220 1425 125 230 Mé 143 161 18
37.50 40 16 500 400 460 384 481 360 320 1425 125 230 Mé 143 161 18
37.60 20 12 600 200 560 184 581 160 120 1425 15 280 Mé 103 121 18
37.99 99 99 dimensions spéciales sur demande
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Accessoires
Kit de montage (rondelles d'étanchéité, écrous, vis) 37.99 00 01
Kit d'articulation externe (2 articulations) charnieres 37.00 00 02
Kit de pattes de fixation externe (4 pieces) 37.10 50 00
Patte de fixation externe pour boitiers avec percage de fixation
Type de boitier A B C D Type de boitier A B C D
37.10 10 06 130 44 60 60 37.303012 330 244 260 260
37.1510 06 180 44 110 60 37.303016 330 244 260 260
37.151508 180 94 110 110 37.383816 410 324 340 340
37.20 10 06 230 43 160 60 37.401508 430 94 360 110
37.20 20 08 230 144 160 160 37.402012 430 144 360 160
37.202012 230 144 160 160 37.403016 430 244 360 260
37.30 1508 330 94 260 110 37.503016 530 244 460 260
37.302008 330 144 260 160 37.5040 16 530 344 460 360
37.302012 330 144 260 160 37.6020 12 630 144 560 160




