_ _ Schneider
Disjoncteurs et interrupteurs jusgu'a 160 A fPElectric
Acti 9
Peignes de raccordement
Pour disjoncteurs iC60@, C120, NG125
Peignes pour disjoncteurs iC60 @

Peignes de raccordement parmettant Ialimentation d'appareils au pas de 18 mm.

Deux nouveaux types de peignes :

® peignes permettant de raccorder des rangées homogénes de disjoncteurs éguipés d'un auxiliaire, sans perte de place

(suppression de l'intercalaire de % mm)

® peignes permettant la répartition équilibrée sur les 3 phases d'appareils bipolaires.

largeur nombre de pdles et type

pas do e 1P 2P 3P ap 3 % (N+P) Aux.+ 1P |Aux.+2P  |Aux. + 3P

9 mm de 18 mm LY Lil= ... Li2L3... |[NLiL2L3...MLINLZNL3.. |Auxli... Aux L1 L2 .. |AuxLiL2L3 ..
12 6 ASNPHIDED |- - - - - - .

24 12 ADNPHT120 |ASXPH2120 |ASXPHI12D |AIXPHA120 |A9XPHS5120

36 18 - - . » AGXPH5180

48 24 ASXPH124D |AGXPH2240 |AGKPH3240 |ASXPHA24D |ASXPH5240 - ) =
112114 (1) 5657 (1) ASXPHISTD | ASXPH257O | AGXPHISTD |ASXPHASTO |ASXPHS5TD AGKAHISTD |AGKAH257TD |ASXAH3STO
caractéristiquas » peuvent étre scier en une seule passe grace au calage des barres de cuivre (repére de coupe sur ['isolant).

» livré avec 2 embouts latéraux IP 20 sauf pout les référances 57 modules (montage des embouts obligatoire aprés una decoupe).
# phases repérds sur las 2 faces des paignes.

# les peignes pour auxiliaines disposent d'une espace de 9 mm pour insérer des 10F, ISD, iOF+3D. Cela permet de supprimer
lintarcalaire quand les disjoncteurs sont équipas d'un auxiliaire 9 mm.,

& quantité : 'unité

» tension assignée (Ue) 1 415V

» tension d'isolement ; 500 V

& intensité admissible 4 40 °C ;100 A

& lenue aux courams de court-circuit compatible avec le pouvoir de coupune des disjoncteurs Schneider Electric

» tenue au feu selon CEl B95-2-1 : autoesdinguibilité 860 °C 30 5

o conformes aux normes GE| 60847-7-1 et CE| 61438-2

» couleur : RAL 7016 (gris anthracite)




