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RS Pro 压接工具 Terminal 
RS 库存号： 210-5012             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 支持 24AWG 至 
28AWG 的电线尺寸 
 

• 适用于压接靴带套圈 
 

• 确保连接器端接的完

整性 
 

• 锯齿清晰地标记有不

同的电线尺寸范围 

特点 

商品描述属性 1 
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RS Pro 压接工具，设计用于压接压接触点。此专业工具提供 24 AWG 至 28 AWG 的电线尺寸范围，

工具头部具有清晰的识别标记。钳形设计和极佳的双手舒适性，每次都可提供完美的压接。  

 

 

 

压接工具类型 钳子 
压接连接器类型 压接触点 

应用 压接工具可用于各种应用：维护和维修，电气安装，计算

机接口，电缆组件 
 

 

 

总长度 215 mm, 215.9 mm 

电线尺寸 (AWG) 24 AWG ， 26 AWG ， 28 AWG 
  

 

 

最低工作温度 0°c 
最高工作温度 70°c 
工作温度范围： 0°c 至 70°c 

 

机械规格 

一般规格 

操作环境规格 
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