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   Rollen-Kugelkabelbinder 
aus Edelstahl 316 von RS 
PRO, metallisch, 360 mm x 
7,9 mm 

RS Best.-Nr. 159-5335   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Erhältlich in 
unbeschichtetem und 
polyesterbeschichtete
m Edelstahl 

• Flammhemmend 

• Hohe Zugfestigkeit 

• Selbstsichernde 
Bauweise 

• Kann von Hand oder 
Werkzeug angezogen 
werden 

 

 

 

MERKMALE 
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Diese RS PRO Edelstahl-Kabelbinder sind eine ideale Alternative, wenn Nylon 66-Kabelbinder nicht 
geeignet sind, z. B. in rauen Umgebungen oder an Orten, an denen Wärme vorhanden ist. Diese 
Kabelbinder haben eine Rollkugelbauweise, die selbstsichernd und schnell und einfach zu 
installieren ist. Rollkugelbinder haben ein verriegelbares Kugellager, das den Kabelbinder greift und 
den Kabelbinder beim Spannen sperrt. Sie haben eine höhere Belastbarkeit und können für 
allgemeine Bandanwendungen verwendet werden. 

 

 

 

Typ Rollkugel 

Farbe Metallisch 

Werkstoff 
 

Edelstahl 316 

Anwendung 

 In Branchen wie z. B.  
Öl und Gas  
Seefahrt  
Chemisch  
Wartung  
Automobilindustrie 

Beständig gegen 
Chemikalienbeständig, UV-beständig, Abrieb, 
Korrosion, Strahlung, 

UV-beständig Ja  

Minimale Betriebstemperatur -80°C 

Maximale Betriebstemperatur 538 °C 

Brandverhalten Flammhemmend 

Menge 100 

 

 

Länge 360mm 

Breite 7,9mm 

Zugfestigkeit 1089.76N 

Maximale Bündelfestigkeit 100mm 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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Normen erfüllt IEC 62275 (2006), UL-1565  

 

 

 

           

                                       

 


