Produktdatenblatt

Technische Daten

XPSATR11530P

Sicherheitsbaustein Not-Halt, Stopp 0+1: 0,1-30 s,
7 Relais, 24 VAC/DC, Schraub

Verfligbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Produktserie

Preventa Sicherheits-Automatisierungstechnik

Produkt oder Komponententyp

Preventa Sicherheits-Modul

Bezeichnung des Sicherheitsmoduls

XPSATR

Sicherheitsmodulanwendung

Funktion des Moduls

Fir Not-Halt- und Schutztiranwendungen

Qberwachung von Not-Aus-Stromkreisen, Verdrahtung 1 Kanal
Uberwachung von Not-Aus-Stromkreisen, Verdrahtung 2 Kanéle
Uberwachung von Schutztiiren

Sicherheitslevel

Kann SILCL 3 erreichen entspricht EN/IEC 62061 Zeitverzégerung Sicherheitsausgange
Nach PL e/Kategorie 4 entspricht EN/ISO 13849-1 verzdgerungsfreie Sicherheitsausgange

Daten bezuglich Sicherheit und
Zuverlassigkeit

MTTFd = 85 Jahre entspricht EN/ISO 13849-1
PFHd = 2E-9 1/h entspricht EN/IEC 62061
DC > 99 % entspricht EN/ISO 13849-1

Starttyp

Automatisch
Manuell

Anschlisse - Klemmen

Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazitat: 1 x 0,25-1 x 2,5 mm?
flexibel Kabel mit Kabelende, ohne Blende

Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazitat: 1 x 0,25-1 x 1,5 mm?
flexibel Kabel mit Kabelende und Blende

Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazitat: 2 x 0,25-2 x 1 mm?
flexibel Kabel mit Kabelende, ohne Blende

Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazitat: 1 x 0,2-1 x 2,5 mm?
starr oder weich Kabel ohne Kabelende

Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazitat: 2 x 0,2-2 x 1 mm?
starr oder weich Kabel ohne Kabelende

Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazitat: 2 x 0,5-2 x 1,5 mm?
flexibel Kabel mit Kabelende und Blende

Ausgangstyp

Unverzogerte Relais 3S, spannungsfrei
Zeitverzdgerte Relais 3S, spannungsfrei

Anzahl zusatzlicher Stromkreise

Nennhilfsspannung [UH,nom]

1NC
24V DC (-15...10 %)

Zusatzmerkmale

Synchronisationszeit zwischen 1s
Eingangen
Maximaler Energieverbrauch in W 28WDC

Eingangsschutztyp

Intern, elektronisch
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Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Zeitverzdgerungsbereich 0-30s
Steuerkreisspannung 24V DC
Ausschaltvermdgen 3 Abei 24 V (DC-13) fir Relaisausgang

Ausgang konventioneller thermischer
Strom

6 A fir unverzogerte und zeitverzégerte Ausgange

Konventioneller thermischer Strom in
freier Luft (Ith)

8A

Zugehorige Absicherung

6 A Sicherungstyp gG fiir unverzogerte und zeitverzégerte Ausgange gemaf EN/IEC 60947-5-1, DIN

VDE 0660 Teil 200

Minimaler Ausgangsstrom

Minimale Ausgangsspannung

10 mA flr Relaisausgang

17 V fur Relaisausgang

Antwortzeit bei offenem Eingang

<=20ms

Nennisolationsspannung Ui

BemessungsstoRspannungsfestigkeit
[Uimp]

300V

4 kV Uberspannungskategorie lllgemal EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0110 Teile 1 & 2

Lokale Signalisierung

5LED

Montagehalterung 35 mm symmetrische Hutschiene
Produktgewicht 0,33 kg
Montage
Normen EN 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 61496-1
EN/ISO 13849-1
EN 62061
EN 50156-1
Produktzertifizierungen CSA
TOV
UL

Schutzart (IP)

Umgebungstemperatur bei Betrieb

IP20 (Klemmen) entspricht EN/IEC 60529
IP40 (Gehause) entspricht EN/IEC 60529

-25-55 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung -25-75 °C
Vertragliche Gewahrleistung
Periode 18 Monate
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Malzeichnungen

XPSATR11530P
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