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920 AN2

e Model with adjustable speed and power regulator for roughing
operations

e Supplied with pad for Velcro disks 920 AH2

e Spare rotor blades (5 pieces): code V.254FSAV23

Power (Kw) 0,19
Sound level dB(A) 92+3
& hose size (mm) 10
Free speed 9000
Reccomended air pressure (bar) 6,2
Air inlet (*) 1/4
& orbit (mm) 10
@ pad (mm) 152
Average air consumption (I/min) 115
Vibrations (m/s?) 73,4
Sound power dB(A) 1033
Family details
Stanley Black & Decker Italia S.r.l StanleyBlack&Decker
Sede operativa: ia velia 3. 21020 Monvalle (VA) lal da parte i Sanley Biack & Decker i
Partita IVA e C.F: 03225990138 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & DeckKer ltalia S.r.I. declina ogni responsabilita circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.
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Code LxPxH mm f Weight kg - Quantity for packaging

U09200012 272x150x215 2,2 1

Spare parts

Articles

920 AH2 - Pads with 6 holes for Velcro disks

Stanley Black & Decker ltalia S.r.l. StanleyBlaCk&DeCker

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB) Societa a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Partita IVA e C.F: 03225990138 Capitale Sociale 1.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & DeckKer ltalia S.r.I. declina ogni responsabilita circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.


https://www.usag.it/catalog/en/products/details/5/920_AH2/Pads_with_6_holes_for_Velcro_disks

