Gleichstrommotoren Eﬂg

MERKMALE

RS Pro, 12V dc, 1,8 Nm,
Versorgungsspannu gebiirsteter
”g Gleichstrommotor,
Ausgangsdrehzahl 143 U/min
Robuste Einheiten

mit einem
hochwertigen Motor

Gesinterte
Bronzelager

Hoher

Wirkungsgrad

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Gleichstrommotoren Eﬂg

Produktbeschreibung

Dieser Gleichstrommotor mit Planetengetriebe von RS PRO besteht aus hochwertigen Materialien und ist
hochwertig ausgefuhrt. Daher eignet er sich fir den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Dieser
Gleichstromgetriebemotor Ubertragt Strom an die Motorwicklungen mittels einer Birste. Sie sorgen fur ein
kostengunstiges und vereinfachtes Design und bieten gleichzeitig Vielseitigkeit und Zuverlassigkeit. Er ist
ideal fir Anwendungen mit niedriger Drehzahl, die ein hohes Anlaufdrehnmoment erfordern. Der
Getriebemotor verfligt Gber ein Planetengetriebe mit Bronze-Abtriebslagern, die eine hohe
Drehmomenttbertragung vom Motor durch das Getriebe sicherstellen.

Allgemeine
DC-Motortyp Geburstet
Ausgangsdrehzahl (ohne Last) 143rpm
Getriebertyp Planetengetriebe
Ubersetzungsverhaltnis 49:1
Versuchsaufbau, Wasserpumpen, Kamerasysteme,
Anwendung

Einstellgerate, Robotik, Lifter

Nennleistung 41.3W
Nennversorgungsspannung 12V dc
Nennstrom (ohne Last) 5.5mA
Maximales Ausgangsdrehmoment 1.8Nm
Drehmoment mit Nenntoleranz 18,0 kgf-cm max
Max. Tasttoleranzdrehmoment 54,0 kgf-cm
Wirkungsgrad 60%

Reduktionstabelle RPM-
Versorgungsspannung

Geschwindigkeit 72rpm 107rpm 143rpm

6V 8V 12V
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Gleichstrommotoren

Wellendurchmesser
Kernkonstruktion
Abmessungen
Lange

Breite
Reduktionsverhaltnis
Gewicht
Lebensdauer

Geh&ausematerial des Getriebes
Spiel bei Nulllast
Lager am Ausgang
Radiale Last (10 mm vom Flansch)
Axiale Wellenlast
Welle Presspassung Kraft Max.
Radiales Spiel der Welle
Axialspiel der Welle

Zulassungen

6mm
Eisenkern
44 .6 x 11,9 mm (Durchmesser)
111.9mm
44,6 (Durchmesser)
1/49
6249
3000 Std
Metall
<3°
Gleitlager
< bkgf
< 13kgf
< 15kgf
< 0.08mm
< 0.3mm

Konformitat/Zertifizierung
Normen erfillt

2011/65/EU und 2015/863
ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007
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KB

L
424
Max 44.6 dia

20 2 L 66
Operating relative humidity 20% =~ 85%
Operating temperature range -10°C ~ +60°C
Ratad Wi s Ly .
Toleranca | Tolmrance Torue [EMCHRCY % IGEMEUIHE L
. = a7E041 [4:1) 5
BTSDM1 fd:1) 500 16,000 u :
97E01041 (104:1) | 20,000 B0 & B7E0M01 (45:1) | 4549
47506041 (B04:1) | 30000 a0 & OTS0I04Y (10d:1)| 454
GTEO21(2121] G28
OTS0E041 (50d:T)|  E6

FORACCESSORIES TO FIT THIS SERIES GEARBOX, REFER TO 913D SERIES PAGE.
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(RE 975 MOTOR)

IMPORTANT NOTICE

Due to the wide range of
applications for this
product it is the users re-
sponsibility to establish
the products suitability
for their individual

purposels).
RATIOS NOW AVAILABLE AS EX-STOCK ITEMS.
975D41 (4.5v - 15v) RATIO 4:1
975D491 (4.5v - 15v) RATIO 49:1
975D1041 (4.5v - 15v) RATIO 104:1
975D2121 (4.5v - 15v) RATIO 212:1
975D5041 (4.5v - 15v) RATIO 504:1
MOTOR DATA.
VOLTAGE NOLOAD i s STALL
o TORGUE
MODEL OPERATING SPEED CURRENT | SPEED CURRENT TORQUE OUTPUT EFF
RANGE | NOMINAL | RPM. A RPM | A |oz-in|g-cm| w % g-cm
RE975 6.0-12.0) 12v consmTT 7000 | 09 5700 | 55 700 | 413 | 63 4290
REDUCTION TABLE. R.P.M. (NO LOAD)
SUPPLY VOLTAGE B.0w 9.0w 12.0v WEIGHT
975D41 850 1275 1750 975041 541g
9750491 73 110 147 9750491 625g
97501041 35 51 67 97501041 | B32g
975D2121 10 175 27 97502121 | 669g
97505041 6.5 10 14 975D5041 | 683g

Note: Motor speeds may vary by (+) or (<) 12.5%

GEARED MOTOR TORQUE
RATINGS AT MAX. EFFICIENCY.
Ariav
{g.cm)
4:1 2240
49:1 18000
104:1| 20000
212:1| 25000
504:1| 30000

NOTE: To establish Torque Rating in Nm, divide g.cm by 10,197.0
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