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RS Pro 150mm 镀铬钒钢组合钳 

34mm 钳口长度 
RS 号： 487-230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 特别适用于软线精密

作业 

 

• 人机工程学防滑手

柄、带手指保护 

 

• 手柄绝缘保护测试符

合 10kV 交流 

 

• 铬钒钢结构、提供长

且可靠的工具寿命 

特点 
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RS Pro like-sufers 优质组合钳适用于专业人士和业余爱好者。锯齿状钳口可确保牢固抓持、还具有集

成切割器、可增加通用性。 

 

 

 

钳型 组合钳 
尖端样式 直向 
材料 铬钒钢 
应用 大负荷应用、家用书写和电器维修 

 

     

 

切割能力        1mm 

钳口长度 34mm 

总长度 150mm 
 

 

 

合规性 / 认证 BS3087 
       

商品描述属性  

机械规格 

认证 

一般规格 
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