https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2320490 m PHCENIX
CONTACT

Datenkabel - IFS-RS232-DATACABLE - 2320490

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollstéandigen Informationen und Daten entnehmen
Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Internet-Downloads.
(http://phoenixcontact.de/download)

Datenkabel zur Kommunikation zwischen Geraten mit einem 9-poligen D-SUB RS232-Anschluss und Phoenix
Contact-Geraten mit dem 12-poligen IFS-Dataport, wie QUINT UPS-IQ oder TRIO UPS.

Artikelbeschreibung

Datenkabel zur Kommunikation zwischen ibergeordneten Steuerungen und unterbrechungsfreien Stromversorgungen QUINT UPS-IQ und TRIO
UPS.

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 1 STK
JUN I
47046356"707602

GTIN 4046356707602

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 110,000 g

Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung) 127,500 g

Zolltarifnummer 85444290

Herkunftsland Deutschland

Verkaufsschliissel H1 - Stromversorgungen
Technische Daten

MalRe
| Kabellange fix 2m
Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 85 °C (40 °F ... 185 °F)

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)
Allgemein

Anschluss 1 Geréateseitig

IFS (male)
Anschlussart D-SuB
Polzahl 9
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Technische Daten

PHCENIX
CONTACT

Allgemein
Hinweis seriell, RS232
Anschluss 2 Gerateseitig

D-SUB (female)

Anschlussart

IFS-Dataport

Normen und Bestimmungen

Elektromagnetische Vertraglichkeit

Konformitat zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Storabstrahlung

EN 61000-6-4

Storfestigkeit

EN 61000-6-2

Environmental Product Compliance

China RoHS

Zeitraum fir bestimmungsgemaRe Verwendung (EFUP): 50 Jahre

Informationen uber gefahrliche Substanzen finden Sie in der
Herstellererklarung unter dem Reiter "Downloads”

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27040702
eCl@ss 4.1 27040702
eCl@ss 5.0 27242213
eCl@ss 5.1 19030300
eCl@ss 6.0 27061800
eCl@ss 7.0 27061801
eCl@ss 8.0 27061801
eCl@ss 9.0 27061801
ETIM
ETIM 3.0 EC001039
ETIM 4.0 EC000830
ETIM 5.0 EC001408
ETIM 6.0 EC000830
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211502
UNSPSC 7.0901 39121004
UNSPSC 11 39121004
UNSPSC 12.01 39121004
UNSPSC 13.2 26121604

Approbationen

Approbationen
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Approbationen

Approbationen

EAC/EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC [ H [ EAC-Zulassung

RU C-
EAC [ H [ DE.A*30.B00767

Zubehor

Zubehor

Schnittstellenumsetzer

Schnittstellenwandler - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Zweite Generation FL COMSERVER UNI..., serieller Gerate-Server zur Umsetzung einer seriellen 232/422/485-
Schnittstelle auf Ethernet, unterstiitzt TCP-, UDP-, Modbus Gateway- und PPP-Applikationen, inkl. Com Port
Redirector Software und Anwenderdokumentation
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