Tonerbanden voor

o zelfklevende labels

De thermotransferprinttechnologie is gebaseerd op het verwarmen
van pixels in de printkop. Deze warmte transfereert de inkt
nauwkeurig van de tonerband op het de bedrukken oppervlak.

Hoofdkenmerken

e tonerbanden voor thermotransferprinters, voor hoogwaardige

duurzame printresultaten

e voor de diverse labelmaterialen staan passende tonerbanden ter

beschikking

ldentificatiesystemen

Printers en software

Tonerbanden voor het bedrukken van zelfklevende labels.

ID: de standaard binnendiameter
van de rolkern bedraagt 25,4 mm.

ID
Breedte | Lengte

TYPE Aanbevolen verbruiksmateriaal Kleur (W) (L) Artikelnr.

323/823/951/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1210/
TT8220UT 60MM 1211/1212/1213/1216/1220/1221 zwart (BK) 60,0 300,0 m | 556-00111

323/823/951/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1210/
TT8220UT 110MM 1211/1212/1213/1216/1220/1221 zwart (BK) 110,0 300,0 m | 556-00101
TT932DOUT 30MM 323/1209 zwart (BK) 30,0 300,0 m | 556-00124
TT932DOUT 85MM 323/1209 zwart (BK) 85,0 300,0 m | 556-00117
TT932DOUT 110MM 323/1209 zwart (BK) 110,0 300,0 m | 556-00118
Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.
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