
Roulettes de collectivités
80
à

100
daN

APPLICATIONS

Appareils mobiles et esthétiques.
Silencieuse et facile à pousser.

MONTURE : • Tôle d’acier embouti chromée.

BLOCAGE : • A double effet sur roue et pivot. • Pédale de frein en acier facile à
manœuvrer.

PIVOTEMENT : • Sur deux couronnes de billes en acier traité graissées. • Chemin
de billes supérieur protégé par un joint.

ROUE : • Bandage caoutchouc thermoplastique gris non tachant adhérisé sur le
corps de roue en polypropylène copolymère gris.

MOYEU : • A roulement à billes central graissé avec pare-fils en acier chromé. 
• Axe démontable.
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100 32 137 37 93x64 75x45 8,5 80 0,740 1 6531 1400 339680 821041 4

0,840 1 6531 1420 339680 821043 4

125 32 161 35 93x64 75x45 8,5 90 0,850 1 6532 1400 339680 821051 3

0,980 1 6532 1420 339680 821053 5

150 32 193 51 105x80 80x60 8,5 100 1,100 1 6533 1400 339680 821061 9

1,230 1 6533 1420 339680 821063 3

Type EAN 13Code

100 32 134 37 12 80 500 0,570 1 4531 1400 339680 820041 3

0,700 1 4531 1420 339680 820043 6

125 32 158 35 12 90 500 0,750 1 4532 1400 339680 820051 1

0,880 1 4532 1420 339680 820053 2

150 32 190 51 12 100 500 1,000 1 4533 1400 339680 820061 0

1,190 1 4533 1420 339680 820063 4

Type EAN 13Code

COLLECTIVITÉ chromée

COLLECTIVITÉ à œil

COLLECTIVITÉ à platine

POINTS FORTS

☛ Silencieuse et

facile à pousser.

☛ Pédale de frein

facile d’accès.

☛ Esthétique, non

tachante.

A œil A platine
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