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IN30-E0208K
IN3000 Direct

INTERRUTTORI DI SICUREZZA SENZA CONTATTO
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IN30-E0208K | IN3000 Direct
INTERRUTTORI DI SICUREZZA SENZA CONTATTO

Informazioni per l'ordine

Tipo Cod. art.

IN30-E0208K 6044655

Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori  www.sick.com/IN3000_Direct

  

Dati tecnici in dettaglio

Caratteristiche

Principio del sensore Induttivo

Numero di uscite di sicurezza 2

Area di attivazione 1 mm ... 15 mm 1)

Distanza di spegnimento protetta Sao 22 mm

Direzioni della forza agente 5

Superfici sensore attive 1

1) I valori valgono per l'acciaio (FE360).

Grandezze caratteristiche relativamente alle tecniche di sicurezza

Livello d'integrità di sicurezza SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061)

Categoria Utilizzabile fino a categoria 3 (EN ISO 13849)

Performance Level PL d (EN ISO 13849)

PFHD (probabilità media di un malfunziona-
mento pericoloso all’ora)

1,0 x 10-7 (EN ISO 13849)

TM (durata di utilizzo) 10 anni (EN ISO 13849) 1)

20 anni (EN ISO 13849) 2)

Tipo di struttura Tipo di struttura 3 (EN ISO 14119)

Livello di codifica dell'attuatore Non codificato (EN ISO 14119)

1) A –25 °C ... +70 °C e 5% ... 95% di umidità relativa dell'aria.
2) A +10 °C ... +40 °C e 5% ... 70% di umidità relativa dell'aria.

Interfacce

Tipo di collegamento Connettore a spina M12, a 4 poli

Flexi-Loop-ready ✔

Indicatore Power ✔

Indicatore stato ✔

Dati elettrici

Classe di protezione III (EN 50178)

Tensione di alimentazione Uv 24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
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Tipo di uscita Uscita a semiconduttore

Tempo di risposta ≤ 1 ms

Dati meccanici

Forma costruttiva Cilindrico

Diametro custodia M30

Peso 0,19 kg

Materiale della custodia V4A (custodia), PBT (coperchio)

Tipo di installazione Non a livello

Dati ambientali

Grado di protezione IP65, IP67 (IEC 60529)

Temperatura ambiente di funzionamento –25 °C ... +70 °C

Temperatura di stoccaggio –25 °C ... +70 °C

Classificazioni

ECl@ss 5.0 27272401

ECl@ss 5.1.4 27272401

ECl@ss 6.0 27272401

ECl@ss 6.2 27272401

ECl@ss 7.0 27272401

ECl@ss 8.0 27272401

ECl@ss 8.1 27272401

ECl@ss 9.0 27272401

ETIM 5.0 EC001818

ETIM 6.0 EC001818

UNSPSC 16.0901 39122205

Disegno quotato (Quote in mm)
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Campo di risposta

*) Typical values for damping with a reference target plate of 45 x 45 x 1 mm 

and non-flush installation according to IEC 60947-5-2 at an ambient 

temperature of 20 °C.

Safe switch off
distance Sar

Safe switch on
distance Sao*)

Safe switch on
distance Sao*)

Material of the 
actuating object

Steel FE360

Stainless steel 1.4302

AlMg 3G22

CuZn 37

Cu

22 mm

Sensor

Near range

Actuating
object (metal)

Distance0

Safe switch off
distance Sar

1.0 mm … 15.0 mm

0 mm … 11.4 mm

0 mm … 6.8 mm

0 mm ... 7.2 mm

0 mm … 5.5 mm

0

Schema di allacciamento

  
safety 

controller
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK In breve
SICK è una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per l'automazione industriale. Una 
gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo affidabile ed efficiente dei 
processi per proteggere le persone da incidenti e per la prevenzione dei danni ambientali. 

Abbiamo una vasta esperienza in svariati settori e ne conosciamo i processi e i requisiti. In questo modo con 
sensori intelligenti siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno. nei centri 
applicativi in   europa, Asia e nord America le soluzioni di sistema sono testate su misura e ottimizzate. Tutto 
questo ci rende dei fornitori e partner di sviluppo affidabili.

A completamento della nostra offerta, proponiamo servizi globali: i SICK LifeTime Services garantiscono la 
sicurezza e la produttività durante l'intero ciclo di vita della macchina. 

Questo per noi è “Sensor Intelligence”.

vICIno A voI neL mondo:
referenti e altre sedi  - www.sick.com


