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Schede dati dei prodotti
Caratteristiche

CCT15232
Temporizzatore luce-scale MINs

Presentazione
Gamma Acti 9
Nome del prodotto Acti 9 MIN
Nome abbreviato MINs
Tipo di prodotto o componente Temporizzatore elettronico silenzioso
Compatibilità prodotto Compatibilità meccanica con pettini elettrici
Colore Bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche
Applicazione Edificio
Tipo di carico Lampada alogena 230 V CA, ( 2300 W )

Lampada alogena 230 V CA, ( 2300 W )
7 lampada fluorescente, regolatore di corrente: elettronico, ( 11 W )
7 lampada fluorescente, regolatore di corrente: elettronico, ( 15 W )
7 lampada fluorescente, regolatore di corrente: elettronico, ( 20 W )
7 lampada fluorescente, regolatore di corrente: elettronico, ( 23 W )
9 lampada fluorescente, regolatore di corrente: elettronico, ( 7 W )
Tubo fluorescente montato in coppia, regolatore di corrente: convenzionale, ( 2300 VA )
Lampada fluocompatta, regolatore di corrente: convenzionale, ( 1500 VA )
Tubo fluorescente, regolatore di corrente: elettronico, ( 300 VA )
Tubo fluorescente non compensato, regolatore di corrente: convenzionale, ( 2300 VA )
Tubo fluorescente compensato in parallelo, regolatore di corrente: convenzionale, ( 400 VA )
Tubo fluorescente compensato in serie, regolatore di corrente: convenzionale, ( 2300 VA )

Potenza assorbita <= 6 VA
Massima corrente di commutazione 16 A - 230 V CA pf = 1
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V ( +10 % -15 % ) CA 50/60 Hz
Temporizzazione Regolabile da 0,5 a 20 minuti
Supporto per montaggio Guida DIN
Passi 9 mm 2
Connessioni - morsetti Morsetti a vite
Classe di isolamento Classe II
Larghezza 18 mm
Altezza 89 mm
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Profondità 66 mm
Peso prodotto 75 g

Ambiente
Temperatura ambiente di
funzionamento

-10...50°C

Grado di protezione IP IP20 B

Sostenibilità dell'offerta
Stato sostenibilità offerta Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass) Conforme  - da  0946  -  Dichiarazione di conformità Schneider Electric

Dichiarazione di conformità Schneider Electric

REACh Non contiene SVHC oltre i limiti
Non contiene SVHC oltre i limiti

Profilo ambientale prodotto Disponibile

Garanzia contrattuale
Periodo 18 mesi

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15347100&lang=${CaPLanguage}
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=15347100&lang=${CaPLanguage}

