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Nastro sigillante in PTFE bianco RS Pro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dettagli sul prodotto 
Nastro sigillante per filettature in PTFE 

Nastro in politetrafluoroetilene puro (PTFE) progettato per sigillare i giunti filettati in sostituzione ai prodotti 
convenzionali. Il materiale è chimicamente inerte e idoneo all'uso in ambienti aggressivi, ad esempio in 
presenza di acidi, solventi e gas. Ciò lo rende ideale per acqua, benzina, ossigeno e sostanze chimiche 
come l'acetone. Oltre a impedire la perdita di pressione/fluido, riduce il rischio di corrosione bimetallica in 
strutture filettate, ad esempio viti in ottone su alluminio o acciaio. Fornito in bobine con erogatore in plastica. 
 
Nastri in PTFE 
 

Specifiche: 
 

Larghezza  12 mm 
Spessore  0,075mm 
Lunghezza  12 m 
Colore Bianco 
Applicazione  Sigillatura 
Temperatura minima di funzionamento  -200 °C 
Temperatura d'esercizio massima +260 °C 
Temperatura d'esercizio -200  +260°C 

 


