
Portalampada per lampade a scarica

G12

25.809.3801

Imb. Peso Codice
144 43 g 25.809.3801.00

Collegamento: completo di cavo

Cavi: 1. Cu, nichelato; 1,0 mm², con terminale,  
Isolante: PTFE 250° C, ø 2 mm, Lunghezza del
cavo: 230 mm 
2. Cu, stagnato, 1,0 mm², con terminale,  
Isolante silicone: 180° C, ø 4,2 mm (cavo di
accensione), Lunghezza del cavo: 230 mm

Per lampade alogene ai vapori metallici

Fissaggio a vite

Corpo: ceramica / PPS

• La classe II può essere raggiunta -
  fissandolo correttamente in parti metalliche-
  senza la necessità di ulteriori protezioni in
  materiale isolante 
• Su richiesta fornibile anche con boccole
  filettate M3 per il fissaggio da dietro
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