SIEMENS

Datenblatt 7KM5212-6CA00-1EA8

SENTRON, Messgerat, 7TKM PAC5100, Hutschienengehause ohne
Display, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 10 A, Hutschienengerat, 3-phasig,
Modbus TCP, Schein- / Wirk- / Blindenergie / cos phi,
Oberschwingungen: 2. - 40., THD, Klasse 0,5 gem. IEC61557-12
bzw. Klasse 0,5S gem. IEC62053-22, Weitspannungsnetzteil,
AC/DC, Schraubanschluss

Produkt-Markenname SENTRON
Produkt-Bezeichnung 7KM PAC5100
Ausflihrung des Produkts Compact
Produkttyp-Bezeichnung Messgerat

Art der Messwerterfassung lickenlos

Ausflihrung der Spannungsversorgung Weitspannungsnetzteil
BaugroRe des Multifunktionsmessgerats / DIN Rail
firmenspezifisch

Betriebsart fir Messwerterfassung

® automatische Netzfrequenzerfassung Ja
® Fixierung auf 50 Hz Nein
® Fixierung auf 60 Hz Nein

Impulsdauer
® Anfangswert 50 ms
® Endwert 3 600 000 ms

Kurvenform der Spannung sinusférmig oder verzerrt

messbare Netzfrequenz / Anfangswert 45 Hz
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messbare Netzfrequenz / Endwert 65 Hz

Messverfahren / fir Spannungsmessung TRMS
Versorgungsspannung

Spannungsart / der Versorgungsspannung AC/DC

Messkategorie / fiir Versorgungsspannung CATIII

Versorgungsspannungsfrequenz / Bemessungswert

45 ... 65 Hz
® Scheinleistungsaufnahme / mit 6 V-A
Erweiterungsmodul / maximal
¢ aufgenommene Scheinleistung / ohne 6 V-A
Erweiterungsmodul / typisch
relative symmetrische Toleranz / der 20 %

Versorgungsspannung

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP
® frontseitig 1P20
® riickseitig IP20

Betriebsmittelschutzklasse / im eingebauten Zustand ]

messbarer Strom / 2 / bei AC / Nennwert 10A
Eignung zum Einsatz Hutschienengerat
einstellbares Zeitraster / minimal 50 ms
Produktfunktion
Produktfunktion
e Beleuchtungsstarke der Nein

Hintergrundbeleuchtung am Display ist einstellbar

® Beleuchtungsstéarke der Nein
Hintergrundbeleuchtung des Displays ist
zeitgesteuert reduzierbar

® Blindleistungsmessung Ja
® Frequenzmessung Ja
® Impulsmessung Ja
® Kontrast des Displays einstellbar Nein
® Spannungsmessung Ja
® Strommessung Ja
® Wirkleistungsmessung Ja

Anzeige und Bedienung

Ausfiihrung des Displays Hutschienengehause ohne Display
Anzahl der Tasten 4
Farbe / des Hintergrundes der Anzeige weil
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Landessprache / an der Anzeige des Displays / wird de, en
unterstitzt
Produktfunktion / Anzeige des Displays invertierbar Nein
(positiv <=> negative Mode)
Aktualisierungszeit / an der Schnittstelle
® maximal 1s
Anzahl der Schnittstellen / gemaf Fast Ethernet 1
Ausflihrung der Leitung / anschlieRbar / Twisted Pair Ja
Protokoll
® wird unterstitzt Modbus TCP

Referenzbedingung / fir Messgenauigkeit

Formel fur relative gesamte Messunsicherheit
® bei Messgrofie Blindarbeit
® bei MessgréfRe Leistung
® bei Messgrofe Leistungsfaktor
® bei Messgroflte Spannung
® bei Messgrofe Strom
® bei Messgrofie THD
® bei MessgroRRe Wirkarbeit

gemaR IEC62053-22, IEC62053-23, IEC 62586-1, Klasse S, IEC

61000-4-30, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-15

Klasse 2 gem. IEC61557-12 bzw. IEC62053-23

+/-0,5 %
+/-0,5 %
+/-0,2 %
+/-0,2 %
+/-0,5%

Klasse 0,5 gem. IEC61557-12 bzw. Klasse 0,5S gem. IEC62053-

22

Anzahl der Digitalausgange

Ausflihrung der Digitalausgange
Ausflihrung des Schaltausgangs
Ausflihrung des elektrischen Anschlusses

® an den Digitalausgangen

2

Dauerausgabe, Impulsausgabe

Elektronik

Schraubanschluss

Seite 3/9

Ausgangsstrom
e am Digitalausgang / bei Signal <1>/ minimal 100 mA
e am Digitalausgang / bei Signal <1> / maximal 300 mA
® an den Digitalausgangen / bei DC / maximal 100 mA
Betriebsspannung / als Ausgangsspannung / bei DC 250 V
/ maximal zulassig
Eigenschaft des Ausgangs / kurzschlussfest Ja
Innenwiderstand / an den Digitalausgangen 35Q
Messkategorie / fur digitale Signale Kat. Il
Schaltfrequenz / am Digitalausgang / maximal 10 Hz
Ubertragungsrate
® 1/ bei Fast Ethernet 10 Mbit/s
® 2/ bei Fast Ethernet 100 Mbit/s
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Innenwiderstand AulRenleiter und Neutralleiter / bei 6 MQ
Spannungsmessung

messbare Netzspannung

e zwischen (PE)N und L / bei AC / maximaler 400 V
Nennwert

® zwischen den AufRenleitern / bei AC / maximal 831V
e zwischen den AuRenleitern / bei AC / 690 V

maximaler Nennwert

Messbereichserweiterung fir Spannungen / mit Ja
externem Spannungswandler

Messbereichserweiterung fir Stréme / mit externem Ja
Stromwandler

Messkategorie / fir Spannungsmessung CATII

Netzspannung / zwischen den Aullenleitern / bei AC/ 831V
maximal zulassig

aufgenommene Wirkleistung / bei Strommessung / je 2,5 mW

Phase
Dauerstrom / bei AC / maximal zuléssig 10 A
Messkategorie / fir Strommessung CATII
Nullpunktunterdriickung / bei Strommessung 0..10%
o flir Neutralleiterstrom 0.0 % to 10.0 % (from Vrated, Irated)

relativer messbarer Strom / bei AC
® minimal 1%
® maximal 200 %

Scheinleistungsaufnahme / bei Strommessung

® bei Messbereich 5 A / je Phase 2V-A
Messverfahren / fur Strommessung TRMS
messbarer Strom / 1 / bei AC / Nennwert 1A

Art der anschlieRbaren Leiterquerschnitte

¢ an den Digitalausgangen / bei AWG-Leitungen 2,5 mm?

/ eindrahtig

¢ an den Digitalausgangen / eindrahtig 2,5 mm?
® an den Digitalausgangen / feindréhtig / mit 1,5 mm?
Aderendbearbeitung

e an den Eingéngen fir Versorgungsspannung / 2,5 mm?
eindrahtig

e an den Eingéngen flr Versorgungsspannung / 2,5 mm?

feindrahtig / mit Aderendbearbeitung

® an den Messeingéngen fir Spannung / bei Schraubanschluss
AWG-Leitungen / eindréhtig

® an den Messeingangen fir Spannung / 2,5 mm?
eindrahtig
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® an den Messeingangen fiir Spannung /
feindrahtig / mit Aderendbearbeitung

® an den Messeingéngen fiir Strom / bei AWG-
Leitungen / eindrahtig

® an den Messeingangen fur Strom / eindrahtig

® an den Messeingangen fiir Strom / feindrahtig /
mit Aderendbearbeitung

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses
® an den Eingangen fiir Versorgungsspannung
® an den Messeingéngen fir Spannung
® an den Messeingéngen fiir Strom

e der Fast Ethernet-Schnittstelle

2,5 mm?

Schraubanschluss

2,5 mm?

2,5 mm?2

Schraubanschluss
Schraubanschluss
Schraubanschluss
RJ45 (8P8C)

Befestigungsart / Schalttafeleinbau Nein
Einbaulage senkrecht
Nettogewicht 753 g
Aufstellungshéhe / bei Hohe ber NN / maximal 2000 m
Norm

e flir EMV fUr Industriebereiche IEC 61000-6-2

e flir EMV gegen Entladung
e fiir EMV gegen Hochfrequenz-Felder

e fiir EMV gegen leitungsgefiihrte NF-StdrgrofRen
(Industrie)

e flir EMV gegen leitungsgefiihrte Stdrgréen
durch HF-Felder

e fiir EMV gegen Magnetfelder mit
energietechnischen Frequenzen

e fiir EMV gegen schnelle transiente elektrische
StorgréRen

e fiir EMV gegen Spannungseinbriiche und -
unterbrechungen

e fiir EMV gegen Stofspannungen

o fiir freies Fallen

e fiir Umweltpriifung feuchte Warme, zyklisch
e fiir Umweltprifung Kalte

o flir Umweltprifung trockene Warme

relative Luftfeuchte / bei 25 °C / ohne Kondensation /
wahrend Betrieb

IEC 61000-4-2 - 6kV Kontaktentladung; 8kV Luftentladung
IEC 61000-4-3 80Mhz bis 3 GHz, 10 Vm
IEC 61000-6-4

IEC61000-4-6;2008;0,15MHz - 80MHz

IEC 61000-4-8, Klasse IV

IEC 61000-4-4 Klasse 3; 2 KV, 5KHz

IEC 61000-4-11; 2004-03

IEC 61000-4-5 Installationsklasse 2, 2 KV/1 KV,
IEC 60068-2-31

IEC 60068-2-78 Test Ca

IEC 60068-2-1 Test Ad

IEC 60068-2-2 Test Bd

75 ...95 %
Umgebungstemperatur
-25 ... +565°C
-40 ... +70 °C
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Approbationen Zertifikate
Eignungsnachweis

® als EG-Konformitétserklarung EN 61000-6-2 und EN 61000-6-4 fiir EMV Richtlinie
® als Zulassung fir USA UL - File E228586, Vol. X1 : A1
Konformitétserklarung sonstiges
c € Herstellererklarung

EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiiren,...)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlifb=7KM5212-6 CA00-1EA8

Service&Support (Handblicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KM5212-6 CA00-1EA8

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltpléne, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KM5212-6CA00-1EA8

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/7KM5212-6CA00-1EA8/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/7KM5212-6CA00-1EA8/Certificate?ct=447&ci=503&cao=553
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KM5212-6CA00-1EA8
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KM5212-6CA00-1EA8
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KM5212-6CA00-1EA8
http://www.siemens.com/cax
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_33988
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