
Produktmerkmale
Kabeldose

Für Sensoren mit

M12-Steckverbindung

silikonfrei

Kontakte vergoldet

Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie

Elektrische Daten
DC PNPElektrische Ausführung

10...36 DCBetriebsspannung [V]

4Strombelastbarkeit [A]

IISchutzklasse

Umgebungsbedingungen
-25...100, cULus: max. 50 °CUmgebungstemperatur [°C]

5...100, cULus: max. 50 °CUmgebungstemperatur bewegt [°C]

IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69KSchutzart

Zulassungen / Prüfungen
20027MTTF [Jahre]

Mechanische Daten
abgewinkeltAusführung

Gehäuse: PVC schwarz transparent; Dichtung: EPDMWerkstoff Griffkörper

V4A (1.4404)Werkstoff Überwurfmutter

0,6...1,5
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter
[Nm]

Schleppketteneignung
mind. 10 x Kabeldurchmesser

Biegeradius bei flexiblem
Einsatz:

max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler
Verfahrlänge und max.
Beschleunigung von 5 m/s²Verfahrgeschwindigkeit:
> 1 Mio.Biegezyklen:
± 180 °/mTorsionsbeanspruchung:

0,362Gewicht [kg]

Anzeigen / Bedienelemente
2 x gelbSchaltzustandsanzeige LED

grünBetrieb LED

Elektrischer Anschluss
PVC-Kabel / 10 m;

4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm
Anschluss

orangeMantelfarbe
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Anschlussbelegung
Adernfarben

schwarzBK
braunBN
blauBU
weißWH

Bemerkungen
1Verpackungseinheit [Stück]
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