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RS Pro 指示器、 24 v 直流、 
8mm 安装孔尺寸、焊片端接、 

IP67 
RS 号： 700-1684 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 5 mm 颜色扩散式环氧

透镜 
 

• 最大面板厚度为 7 mm 
 

• 焊接接线片 / 快速接线

端子 
 

• IP67 标准密封 
 

• 嵌入式亮镀铬座圈 

特点 
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RS PRO LED 指示灯是各种应用的优秀解决方案主体具有焊片和快速端接、密封等级为 IP67 、确保

适用于恶劣环境、甚至是室外应用。RS PRO LED 指示灯具有高亮度和长寿命特点，是各种设备应用

的理想选择。所有型号均高度可靠且质量极佳。 

 

 

 

光输出颜色 绿色 
灯类型 LED 
端接类型 焊片 
类型 面板安装 
座圈样式 嵌入式 
座圈颜色 镀铬 
强度 8mcd 
照明类型 固定灯 
led 颜色 绿色 
视角 30. 0 至 100 0  

预期寿命 100000hours 

应用 固定到印刷电路板上安装；开关；按钮；用作车辆指

示灯 
 

 

 

额定电压 24Vdc 
额定电流 20mA 
电压容差 10% 

 

 

 

 

产品说明  

一般规格 

电气规格 
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安装孔尺寸 8mm 

长度 33.9mm 

扭矩 20cNm 至 25cNm 

灯尺寸 5mm 
 

 

 

额定温度 -40°c 至 85°c 
  

 

 

ip 等级  IP67 
 

 

 

合规性 / 认证 EN61340      
    

 

 

机械规格 

认证 

操作环境规格 

保护类别 
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