
T 7/1
Bei diesem Gerät handelt es sich um einen äußerst robusten, funktionellen und leistungsstar-

ken gewerblichen Trockensauger für den professionellen Anwender mit optimalen ergonomi-

schen Eigenschaften und kompakter Bauweise, der speziell für die besonderen Bedürfnisse 

von Hotels, Gastronomie, Gebäudereinigern und Einzelhandel konzipiert wurde.

1

2

	 Bedienung per Fußdruck

	 Das Gerät lässt sich auch einfach per Fußdruck ein- und ausschalten. 

Lästiges Bücken wird somit vermieden.

	 Schlagfester Behälter mit umlaufender Stoßkante

	 Ein umlaufender Bumper schont Gerät und Möbel vor Beschädigun-

gen.
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TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

T 7/1

	 Clipsystem
	 Kabelhaken
	 Zubehöraufbewahrung

Technische Daten
Bestell-Nr.  1.527-140.0

EAN-Code  4039784724990

Luftmenge l/s 55

Vakuum mbar / kPa 245 / 24,5

Behälterinhalt l 7

Max. Aufnahmeleistung W max. 1200

Standardnennweite  32

Kabellänge m 7,5

Schalldruckpegel dB(A) 62

Schallleistungspegel dB(A) 75

Gewicht kg 5,3

Abmessungen (L × B × H) mm 350 × 310 × 340

Ausstattung
Saugschlauch m 2

Saugrohr Stück / m 2 × 0,5 / Metall

Filtertüte  Vlies

Behältermaterial  Kunststoff

Bodendüse  
Clipsystem zur Schlauchverlängerung  
Schutzklasse  II

Permanent-Filterkorb Nylon  
  Im Lieferumfang enthalten.     
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Bestell-Nr. Anzahl Nennweite Länge Breite Preis Beschreibung

Abluftfilter

Motorschutzfilter 1 6.414-611.0 5 Stück Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmut-
zung zu wechseln.



Hauptfilterkörbe

Permanent-Hauptfilterkorb 2 5.731-624.0 1 Stück Der Filterkorb für T 7/1 und T 10/1 lässt sich als Hauptfilter 
verwenden, wobei der Betrieb mit oder ohne Filtertüte 
möglich ist. Der Kunststoffrahmen mit Nylongewebe ist 
waschbar bis 40°C.



3 5.731-649.0 1 Stück Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C. 
Vliesfiltertüten (3-lagig)

Vliesfiltertüten 4 6.904-335.0 10 Stück Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M. 
Standard für das Modell T 7/1. Inhalt: 10 Stück.



Vliesfiltertüten, Großverbraucher-
einheit

5 6.904-336.0 300 Stück Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M / Großver-
braucher-Packung



Krümmer, Kunststoff

Krümmer, Kunststoff 6 4.408-051.0 1 Stück DN 32 Kunststoff mit C-32 Clip-System. 
Saugrohre, Metall

Saugrohr 7 6.906-618.0 1 Stück DN 32 0,5 m Das Metall-Saugrohr (DN 32, Länge 0,5 m) mit schwarzer 
Kunststoff-Beschichtung eignet sich auch als Zusatzverlän-
gerung, beispielsweise beim Absaugen von Decken.



Saugschläuche komplett (Clipsystem)

Saugschlauch mit Krümmer, anti-
statisch

8 4.440-907.0 1 Stück DN 32 2,5 m Verbesserte Qualität: 2,5 m langer Saugschlauch mit Tro-
ckensaugeranschluss, Clipanschluss und Krümmer (C-DN 32).



Papierfiltertüten (2-lagig)

Papierfiltertüten 9 6.904-333.0 10 Stück 10 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) für den Einsatz in 
allen gewerblichen Trockensaugern (z. B. T 7/1 und T 10/1).



Papierfiltertüten, Großverbrauche-
reinheit

10 6.904-337.0 300 Stück Für Großverbraucher: Die 300 Papierfiltertüten (BIA-C 
Staubklasse M) eignen sich als optionales Zubehör für alle 
Versionen der gewerblichen Trockensauger T 7/1 und T 
10/1.



Papierfiltertüten 11 6.904-370.0 10 Stück Papierfiltertüten für staubarme Entsorgung. 
Stofffilterbeutel

Stofffilterbeutel 12 6.904-316.0 1 Stück Der bis 40°C waschbare Stofffilterbeutel aus Baumwolle 
eignet sich für die Modelle T7/1, T 10/1 und T 12/1.



Fugendüsen

Fugendüse 13 6.903-403.0 1 Stück DN 32 210 mm Die Kunststoff-Fugendüse (DN 32) für gewerbliche Trocken-
sauger ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken.



Kombidüsen, trocken

Parkettduese 14 6.905-078.0 1 Stück DN 32 360 mm Parkettdüse DN 32 mit großzügigen 360 Millimeter Arbeits-
breite.



Kombidüse, trocken 15 6.906-211.0 1 Stück DN 32 262 mm Umschaltbare Kombidüse (DN 32; 260 mm) aus Kunststoff 
für gewerbliche T-Sauger, mit Edelstahl-Gleitsohle.



Saugpinsel

Saugpinsel 16 6.903-887.0 1 Stück DN 32 70 mm Der drehbare Saugpinsel (DN 32, Kunststoff) mit Borstenbe-
satz aus PA ist 70x45 mm groß. Nur für BV- und T-Sauger.



Turbodüsen

Turbo Polsterdüse 17 2.860-113.0 1 Stück DN 32 160 mm Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus 
Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.



Turbo Bodendüse 18 2.860-114.0 1 Stück DN 32 270 mm Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus 
Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.



  Im Lieferumfang enthalten.       Mögliches Zubehör.     
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Bestell-Nr. Anzahl Nennweite Länge Breite Preis Beschreibung

Verbindungsmuffen

Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit 
Innengewinde

19 6.902-077.0 1 Stück DN 32 Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewin-
de. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschluss-
teile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.



Erweiterungsstücke  (Rohr –> Düse)

Erweiterungsstück 20 6.902-083.0 1 Stück DN 32 Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff 
(nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger.



Reduzierstücke (Rohr –> Düse)

Reduzierstück von DN 35 auf DN 
32

21 6.902-072.0 1 Stück DN 35 Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale 
Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen 
Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerbli-
chen NT-Saugern.



Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen

Set Reduzier- / Erweiterungsmuf-
fen

22 2.860-117.0 1 Stück DN 40/35, DN 35/32 (Rohr –> Düse), Kunststoff. 

  Im Lieferumfang enthalten.       Mögliches Zubehör.     


