
395nm
2.7 Lumen

2×AA
batteries incluses

1m
Résistant aux 
chutes

IPX4
Résistant à l'eau

Lampe de poche 
UV LED en 
aluminium

Fiche de données

220-6819
RSPRO-UV43

*** La lumière UV est dangereuse et peut endommager les yeux. Ne regardez jamais 
directement la source lumineuse et ne brillez jamais dans les yeux d'autres 

personnes. Portez toujours les EPI appropriés ***

  MISE EN GARDE!



Données Techniques

Lampe de poche LED UV - longueur d'onde 395nm  
Zoom facile à visser,Interrupteur arrière tactique à 
pression facile
Lentille bombée parfaite pour un grossissement 
du faisceau Corps antidérapant
IPX4 résistant à l'eau

La batterie:2 piles alcalines AA (incluses)

Opération
Interrupteur de queue - Marche > Arrêt

-Ne regardez pas directement la source lumineuse et ne brillez jamais dans les yeux des autres.
- Portez toujours un EPI approprié lorsque vous utilisez la lumière UV.
- Ne pas utiliser en plein soleil ou dans des conditions de températures extrêmes (inférieures à -10⁰C ou supérieures à 30⁰C).
- N'utilisez pas l'appareil s'il y a des dommages visibles sur le produit, l'objectif, la LED ou l'interrupteur.
- Ne pas utiliser le produit à proximité immédiate de matériaux ou de gaz inflammables.
- Avant de nettoyer le produit, retirez les piles. Nettoyer avec un chiffon sec ou légèrement humide, propre et non pelucheux et un détergent 
doux si nécessaire. N'utilisez pas de nettoyants contenant des abrasifs ou des solvants.
- Ne démontez pas ou n'essayez pas de modifier le produit ; cela annulera toute garantie et peut être dangereux.
- Une mauvaise utilisation ou modification n'est pas couverte par la garantie.
- Veillez à ne pas laisser l'objectif entrer en contact avec des objets durs/pointus, des dommages/rayures sur les objectifs affecteront le 
rendement lumineux.
-  Utilisez uniquement des piles alcalines de haute qualité.DO NOT USE rechargeable batteries, these will damage your flashlight as they 
exceed the rated voltage.
- N'utilisez pas de piles de marques différentes et ne mélangez pas des piles neuves et anciennes.
- Veuillez recycler les piles usagées de manière responsable.
- La durée de vie des piles jetables est affectée par les différentes marques de piles et les différentes températures ambiantes.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant 3 semaines ou plus, assurez-vous de retirer les piles pour éviter les fuites et l'épuisement des piles. 
Les fuites de batterie ne sont pas couvertes par la garantie.
- Si une batterie est endommagée, des fluides peuvent fuir. ÉVITER tout contact car cela peut entraîner une irritation de la peau et/ou des 
brûlures. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Consulter immédiatement 
un médecin si le liquide de la batterie entre en contact avec les yeux.
- Protégez toujours toutes les batteries de la chaleur, de la lumière intense du soleil, du feu, de l'eau et de l'humidité – danger d'explosion !
- Ce produit est résistant à l'eau selon IPX4 - NE PAS IMMERGER. Si le produit a été affecté par l'humidité, retirez les piles et laissez l'appareil 
ouvert et laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser. Si le produit a été exposé à l'eau, la garantie peut être annulée.
-  Si les piles sont installées et que l'appareil ne fonctionne pas, essayez de vérifier ce qui suit : (1) Appuyez plusieurs fois sur le bouton de 
l'interrupteur. (2) Vérifiez que les piles sont insérées dans le bon sens conformément aux marques de polarité. (3) Vérifiez qu'il n'y a pas de 
débris sur les contacts qui pourraient affecter la connexion de la batterie. (4) Vérifiez qu'il n'y a pas d'eau ou d'humidité dans l'appareil, si c'est 
le cas, laissez-le sécher complètement et réessayez. Si le produit a été soumis à une humidité/eau excessive, la garantie peut être annulée.
- Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères normales. Il doit être éliminé via un centre d'élimination agréé ou à votre déchetterie 
locale.
- Veuillez recycler les emballages dans la mesure du possible.
- Conservez ces instructions pour référence future ou pour les possesseurs ultérieurs.

Mode

395nm
2.7 lumen

UV LED 6 m 1.5 hrs

Grand interrupteur facile à appuyer

LED UV puissante de 395 nm

Lentille bombée pour faisceau longCorps antidérapant

Mise au point facile par torsion

Taille du produit: Ø30.5 x Ø25.5 x 147mm 
Poids du produit: 99 g 

1m résistant aux chocs

CONSEILS ET INFORMATIONS IMPORTANTES   MISE EN GARDE!


