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Bosch Rexroth AG, 3 842 540 393 (2017-08)

Profilé de porte  
coulissante, PVC

Rainure L (mm) N°

8 2000 10 3 842 526 588
Matériaux : PVC ; noir

Profilé de porte  
coulissante, PVC

Rainure L (mm) N°

10 2000 10 3 842 526 591
Matériaux : PVC ; noir

Barre ronde L (mm) N°

2000 10 3 842 516 694
Matériaux : POM ; noir
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 f A clipser dans le cadre porteur en profilés d'étayage
 f Barre ronde pour réduction de la force de glissement 

nécessaire
 f Pour panneaux de garnissage de 8 mm d'épaisseur
 f Insertion du panneau de garnissage dans un cadre fermé

Accessoires en option :
 f Protection des rebords (p. 8-32)
 f Profilé poignée de porte (p. 8-32)
 f Arceau-poignée (p. 8-23)

Profilé de porte coulissante PVC


