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* 2011 年 7 月三丰调查结果

小量具和数据管理
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ABS太阳能数显千分表

ID-SS

太阳能电源
环保型测量仪器，无需电池，即降低了成本又减少

了对环境的影响。可以在低于仓库照明条件的最小

40lux 下使用。

大容量充电功能
大容量充电功能可以在光照条件低于最小水平条件

下延长指示器使用周期 (详情参见下一页)。

人性化按钮
所有功能都可以通过千分表前面的两或三大按钮操

作。

即使显示消失仍能进行原点记录
千分表包括一个 ABS (absolute) 传感器，可以预先设

置原点，即使由于光照不足显示消失也能修复，方便

恢复测量。适合在连续测量时使用。

多种升降选项

考虑到测量工作的差异，三丰公司提供三种升降操作

附件，可以根据使用方法进行选择。

丰富的可选附件

ID-SS 用户可以从丰富的附件中选择，包括测针、支

架和数据处理产品。

标准附带检查成绩书

标配一个检查成绩书，数据在装货检查时获得。

请注意，检查成绩书不表明购买日期，所以不能作为校准证书使用。

SOLARSOLAR

* 日本专利申请中

* 已在日本、美国、欧盟

   以及中国注册设计专利

543-500B 543-501B 543-507B543-505B
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• SPC 连接电缆 
   1m (No. 905338)
   2m (No. 905409)
• 数据处理产品 
• 用于三丰百分表的测针 
• 支持三丰标准 (2 系列) 百分表

• 支架

• 升降

升降电缆 (No. 540774)升降旋钮 
  No.21EZA105 (ISO/JIS/DIN 型)
  No.21EZA150 (ASME/ANSI/AGD 型)

可选附件

• ID-SS 可用于标准工作环境 
   以下引用于 JIS Z9110 : 2010 推荐光照水平 :

照度 (lux) 场所 (可工作)
1500 非常精细的可视工作

750 精细的可视工作；设计和绘图工作

500 常规视觉工作，如在工厂里进行的工作；使用仪表板和控制板等监视工作

300 仓库中的管理工作

200 配电室、卫生间和进行手工作业场所的照明

150 装载、拆装和移动等工作

100 门厅、走廊、入口、出口及仓库

50 室内疏散楼梯

英制 / 公制转换 (英制 / 公制型) 

特点
原点设置 (调零)
方向转换

测量数据输出
错误警告

一般性能参数
显示 :  6 位 LCD 指示

测针 : 球面针尖 SR = 1.5 mm (碳化合金针尖) 
 货号 901312 (用于 ISO/JIS/DIN 型)
 货号21BZB005 (用于ASME/ANSI/AGD型)
测力 : 1.5N 以下

可用位置 : 所有

电源 : 太阳能电池 (室内使用)

最大反应速度 : 无限制 (不支持扫描型测量)
操作温度范围 : 0 – 40ºC
保管温度范围 : -10  – 60ºC

最小可操作照度 : 40lux
充满电的 ID-SS 在最低照明条件下可使用 3.5
小时。

充电时间根据环境有所不同，通常对于完全

放电后的 ID-SS，在 500lux 的照明条件下充

满电需要 1.5 小时。

外形尺寸

测针 
M2.5x0.45
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*      is the symbol American Gage Design (AGD).
  it meaning of conformance to appropriate dimentions of Dial Indicators in ASME/AGD 2, and it have interchangeability.
  Only applicable to model with suffix E.

ASME/ANSI/AGD 型

ISO/JIS/DIN 型 ASME/ANSI/AGD 型

性能参数
公制

货号 测量范围 分辨率
精度 *1

备注
全部 *2 磁滞 重复性

543-500

12.7 mm
0.001 mm 0.003 mm 0.002 mm 0.002 mm

带连接板

543-500B 平板

543-505
0.01 mm 0.02 mm 0.02 mm 0.01 mm

带连接板

543-505B 平板

英制 / 公制

货号 测量范围 分辨率
精度 *1

备注
全部 *2 磁滞 重复性

543-501 .5”
.00005”/0.001mm ±.0001”/0.003mm .0001”/0.002mm .0001”/0.002mm

带连接板

543-501B .5” 平板

543-502 .5”
.00005”/0.001mm ±.0001”/0.003mm .0001”/0.002mm .0001”/0.002mm

带连接板

543-502B .5” 平板

543-506 .5”
.0005”/0.01mm ±.0010”/0.02mm .0010”/0.02mm .005”/0.01mm

带连接板

543-506B .5” 平板

543-507 .5”
.0005”/0.01mm ±.0010”/0.02mm .0010”/0.02mm .005”/0.01mm

带连接板

543-507B .5” 平板

*1  这些数值适用于 20ºC，且不包括 ±1 允许范围的量化误差。

*2  总体放大率和线性度。  

升降杆 
  No.21EZA198 (ISO/JIS/DIN 型)
  No.21EZA199 (ASME/ANSI/AGD 型)



中国联络处

 三丰精密量仪(上海)有限公司 电话：86 (21) 5836-0718 传真：86 (21) 5836-0717
  ●� 长春 电话：86 (431) 8461-2510 传真：86 (431) 8464-4411
  ●� 大连 电话：86 (411) 8718-1212 传真：86 (411) 8754-7587
  ●� 青岛 电话：86 (532) 8066-8887 传真：86 (532) 8066-8890
  ●� 天津 电话：86 (22) 8558-1221 传真：86 (22) 8558-1234
  ●� 西安 电话：86 (29) 8538-1380 传真：86 (29) 8538-1381
  ●� 苏州 电话：86 (512) 6522-1790 传真：86 (512) 6251-3420
  ●� 杭州 电话：86 (571) 8288-0319 传真：86 (571) 8288-0320
  ●� 成都 电话：86 (28) 8671-8936 传真：86 (28) 8671-9086
  ●� 武汉 电话：86 (27) 8544-8631 传真：86 (27) 8544-8227
 三丰力丰量仪(香港)有限公司 电话：(852) 2427-7991 传真：(852) 2418-4610
 三丰力丰量仪(东莞)有限公司 电话：86 (769) 8541-7715 传真：86 (769) 8541-7745
  ●� 福州 电话：86 (591) 8761-8095 传真：86 (591) 8761-8096
 密测多友量仪(苏州)有限公司 电话：86 (512) 6252-2660 传真：86 (512) 6252-2580
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