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MERKMALE

RS PRO PT100-Gummi-Patch-
* PT100-Sensor mit
sehr hoher Sonde

Genauigkeit
. Ideal fiir die RS-Bestellnummer: 788-7132
Temperaturmessung
von Oberflachen

» Geformter
Silikonpatch

» Mit rlckseitiger
Klebefolie
ausgestattet

* Lieferung mit 1 m 4-
adrigem Kabel

RS Professionally Approved Products bieten lhnen Teile in
professioneller Qualitdt in allen Produktkategorien. Unsere
Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine
vergleichbare Qualitat wie die fuhrenden Marken, ohne einen
Premiumpreis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Dieser PT100-Sensor wird mit einem geformten Silikonpatch hergestellt, das eine gute Bestandigkeit
gegen Chemikalien und Ole bietet. Das Patch ist mit einer selbstklebenden Folienriickseite
ausgestattet, damit die Sonde an einer Oberflache angebracht werden kann, und wird mit einem 1 m
langen, silikonisolierten Kabel geliefert.

Allgemeine Spezifikation

Serie RSPRO

Sondentyp Flache
Sondenspitzentyp Silikonpflaster
Sensorart PT100
Mindesttemperaturmessung -50°C

Maximale Temperaturmessung 150°C

Reaktionszeit 7 Minuten (96 % des Wertes in bewegtem Gas)
Beste Genauigkeit 10,15°C (20,2%)
Genauigkeitsklasse Klasse a

Steckertyp Verzinnte blanke Drahte
Betriebstemperatur -50 bis 150°C
Lagertemperatur -30 bis 50°C
Anwendungen Industrie, Automobil

Sondenbreite (Patch) 15mm

Sondenlange (Patch) 30mm

Sondenmaterial Silikonkautschukmischung
Montageart Fixierte Position
Prozessverbindung N/A

Kabellange Im

Kabelisoliermaterial Silizium
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Schutzkategorie

IP-Bewertung Wasserdicht

Weitere Informationen

EAN 5060379946014
Zolltarifnummer 90259000

eCl@ss 32-12-03-90
UNSPSC- 41112219
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