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Código RS 668-5770 
 

 

Material 
Acero al cromo-vanadio para las llaves 
hexagonales Mangos de inyección doble de 
color rojo/negro (TPR) 

 
Acabado 
Cromado 

 
Dureza 
Tratamiento térmico para alcanzar una dureza de 55-60 HRC 

 
Contenido 
9 llaves hexagonales métricas con soporte de plástico (cuerpo de color negro y 
estructura de color rojo) (en la parte central del cuerpo está estampado el 
logotipo de RS y los tamaños) 

Tamaño: T10 × 60 × 20 mm, T15 × 64 × 22 mm, T20 × 68 × 23 mm, T25 × 72 × 24 mm, T27 × 78 × 25 
mm, T30 × 83 × 26 mm, T40 × 89 × 28 mm, T45 × 96 × 31 mm, T50 × 105 × 35 mm 
Tamaño del soporte de plástico: 50 × 25 × 125 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Los productos con aprobación profesional RS ofrecen piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama ha sido verificada por ingenieros como una gama que proporciona una calidad comparable a 
la de las principales marcas sin necesidad de pagar un alto precio. 
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