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RS Pro 双掷（双刀双掷）闭锁

按钮开关、 IP65 、 16 （直径） 
mm 、面板安装、紧急停止  

RS 号： 745-2442 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 防水等级达 IP65 

• 16mm Ø 面板切口 

• 额定值为 5A 250Vac 
（ 8A 125Vac ） 

• 银触点 

• 绝缘电阻 50MΩ m ² 

• 2kgf 触发力 

• 机械寿命最少 100 、 
000 次操作 

• 电气寿命最少 50 、 
000 次操作 

• -25 至 +55°c 工作温度

范围 

特点 
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这个紧急停止 (E-stop) 开关来自我们自己的 RS PRO 品牌，其设计符合工业标准，16mm 面板开孔，

厚度在 0.5 到 5mm 之间。每个紧急停止开关均预组装 1NO 了一 1NO 个 2v/ 1NC + 2v/ 1NC 触点

块、带 2.8x0.5mm 通用接线端子、可直接焊接或插入式插座。由于采用可拆卸触点块、安装快速简

单、一旦完全组装到面板上、紧急停止（紧急停止）开关具有防水面板、密封等级达到 IP65 。紧急停

止开关具有直径为 24mm 的红色执行器头、从面板突出 18mm 、后面板深度为 42.4 mm 。   

 

 

 

开关操作  闭锁 
联系人配置 双极双掷（DPDT） 
亮起 是的 
执行器颜色 红色 
执行器形状 圆形 
图例 紧急停止 
应用 测试设备、电信、网络、手持设备   

    

 

 

额定电压    250V 交流 

Terminal 插片 

电线范围 2 最大 1x1.5mm 

电缆范围  2 x 0.75mm 2 2. /1 x 1.0mm 2. 最大    
 

触点规格     
触点交流额定电压 250V 

绝缘电阻 50MOhm （初始）  

绝缘耐受电压 2000VAC 60Hz 1min 

允许的工作频率  机械 20 次操作 / 最大最小值、电气 10 次操作 / 最大值   

电气寿命 最少 50 、 000 次操作 
 

商品描述属性  

一般规格 

电气规格 
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安装类型 面板安装 

面板开孔尺寸 16 （直径） mm 

面板厚度 0.5 至 5.0 mm 

面板切口直径 16mm 

机械寿命 最少 100 、 000 次操作 

触发力 2.0 kgf.  

快速连接端子 Terminal 最大 2.8mm x 0.5mm  
 

 

 

存储温度 -40°c 至 70°c   
最高工作温度 55°c 
最低工作温度 -25°C  

 

 

 

ip 等级   IP65              
电击保护等级 iec 947-5-1   
污染程度 II 级   

  

 

 

合规性 / 认证 EN61340                              
        

 

 

机械规格 

认证 

操作环境规格 

保护类别 
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