Fluke - Strumenti di misura

Fluke Italia

e Intervallo di corrente: da 2 a 600A CC o picco CA

Precisione di base (da CC a 400 Hz): +/- (2% di lettura + 1A)
Segnale in uscita: gamma 100 A: 10 mV/A | gamma 600 A: 1 mV/A
Intervallo di frequenza: da 40 Hz a 400 Hz

Tensione massima di esercizio: 600 V AC rms

Diametro massimo del conduttore: 34 mm

Modello

Descrizione

90i-610s

90i-610s Pinza amperometrica AC/DC (600 A)
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