Les outils de sertissage, pince a sertir ‘@

CARACTERISTIQU
ES

Poignée principale Pince a sertir RS Pro pour

antidérapante et
faible friction RJ 45

Prise en main a deux
mains dans la phase

finale du sertissage

Mécanisme de
sertissage a cycle
complet

Mécanisme de
libération du cliquet
pour éliminer les
erreurs de
sertissage et les
obstructions

Réglage excentrigue
de précision pour
des performances
constantes et une g
Ability a étalonner

Chaque outil est
doté d'un numéro de
série unique pour la
tragabilité

durable : durée de

vie supérieure a 5

000 cycles

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de

qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
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une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a payer un prix éleve.

Description du produit

De la marque de confiance RS Pro, une gamme d'outils a sertir manuels "ligne d'origine" pour les
embouts isolés et non isolés. Les outils a cliquet ergonomiques produisent des sertissages a
trapeze, couvrant une large gamme de tailles de cables de 0,25 m2 a 50,0 m2. Les outils sont
adaptés pour le fonctionnement a droite et a gauche.

« Outil manuel 683-1605 Est destiné au sertissage de férules avec une taille de fil de 0,5 m2 a 6 m2
e Outil manuel 683-1614 Est congu pour le sertissage de férules avec une taille de fil de 10 a 25

mm?2

« Outil manuel 683-1617 Est congu pour le sertissage de férules avec une taille de fil de 35 a 50

mm2

Caractéristiques

Type a pince a sertir
Type de connecteur a sertir
Profil de sertissage

Applications

Spécifications mécaniques

Pince

Férule en lacet

Sertissage trapézoidal

Entretien et réparation, Installations électriques,
Assemblages de cables

Longueur totale
Largeur

Hauteur

Taille des fils (mm?2)
Taille des fils (AWG)
Durée de vie, cycles
Poids

Embofiter a sertir

Homologations

230mm

21 mm/0.83"

70 mm/2.76"

10.0mm?2 - 25mm2

8 AWG a 4 AWG

50000

540 ¢/1,19 Ib

10.0 mm2 / AWGS8 16.0 mm2 / AWG6 25 mm2 / AWG4

Normes Met

Conforme a la directive RoHS
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/6831605/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6831614/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6831617/
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HMade in Sweden
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§100-0021
§100-0027
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