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Reflexions-Lichttaster

GLV12-8-200/36/40b/115

GLV12-8-200/36/40b/115

! Gewindegehäuse M12 aus Messing, 
vernickelt

! Rotlicht

! Hell-/dunkelschaltend verdrahtungs-
programmierbar

! Schutzart IP67

mit 2 m Festkabel
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Technische Daten GLV12-8-200/36/40b/115

Allgemeine Daten

Tastbereich 0 ... 200 mm

Lichtsender LED, 660 nm

Zulassungen CE

Einstellbereich 20 ... 200 mm

Referenzobjekt Standardweiß 200 mm x 200 mm

Lichtart rot, Wechsellicht

Fremdlichtgrenze 20000 Lux

Anzeigen/Bedienelemente

Funktionsanzeige LED gelb: Schaltzustand

Bedienelemente Tastweiteneinsteller

Elektrische Daten

Betriebsspannung 10 ... 30 V DC

Welligkeit 10  %

Leerlaufstrom I0 ≤ 20 mA

Bereitschaftsverzug tv ≤ 25 ms

Eingang

Steuereingang hellschaltend: +UB 
dunkelschaltend: 0 V

Ausgang

Schaltungsart hell-/dunkelschaltend

Signalausgang 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor

Schaltspannung max. 30 V DC

Schaltstrom max. 300 mA

Spannungsfall Ud ≤ 3 V

Schaltfrequenz f ≤ 700 Hz

Ansprechzeit ≤ 0,7 ms

Normenkonformität

Normen EN 60947-5-2

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -25 ... 55 °C (248 ... 328 K)

Lagertemperatur -40 ... 70 °C (233 ... 343 K)

Mechanische Daten

Schutzart IP67

Anschluss Festkabel 2 m

Material  

Gehäuse Messing, vernickelt

Lichtaustritt PMMA

Masse 45 g



3
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten. Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

Pepperl+Fuchs GmbH • 68301 Mannheim • Telefon +49 621 776-1111 • Telefax +49 621 776-271111 • Internet http://www.pepperl-fuchs.com

A
us

ga
be

da
tu

m
13

.0
5.

20
04

Kennlinien/Diagramme
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Abmessungen und elektrischer Anschluss
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Abmessungen

Elektrischer Anschluss

GLV12-8-200/36/40b/115

! = hellschaltend, " = dunkelschaltend

optische Achse Empfindlichkeitseinsteller
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