
Produktinformation

DDF459RMJ

Akku-Bohrschrauber

EAN: 0088381655019

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-400 min-1

Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0-1.500 min-1

Bohrleistung in Holz 38 mm

Bohrleistung in Stahl 13 mm

Drehmoment weich 25 Nm

Drehmoment hart 45 Nm

Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm

Akkuspannung 18 V

Akkukapazität 4,0 Ah

Maße (LxBxH) mm 179x78x256

Gewicht 1,7 kg

Lieferumfang: Best.-Nr.:
Ladegerät DC18RC 195584-2
Akku-BL1840 Li 18,0V 4.0Ah 196399-0 (2x)
Schnellspannbohrfutter 13mm 763175-3
MAKPAC Gr.2 821550-0

● Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse
● 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
● Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
● Mit leuchtstarker LED
● Feinfühlig regelbare Drehzahl

Schalldruckpegel (LpA) 72 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration 2,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Stand: 6-7-2015
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang. www.makita.de


