
Hoja de datos del producto 

Características 
LA4DT2U 

Módulo temporizador electrónico - tipo de retraso - 
1,5..30 s - 24..250 V CD/CA 
  

 

 
Principal 
Gama TeSys 

Tipo de producto o componente Módulos temporizadores en serie 

Nombre corto del dispositivo LA4DT 

Número de polos 3P 

Compatibilidad del producto 3 polos LC1D09-D38 
4 polos LC1DT20-DT40 

 
Complementario 
Lugar de montaje Superior 

[Uc] tensión de circuito de control 24...250 V CA 50/60 Hz 
24...250 V DC 

Límites de tensión del circuito de control 0.8...1.1 Uc by mechanical contact 

[Ui] Tensión nominal de aislamiento 250 V - de acuerdo con IEC 60947-1 

Conexiones - terminales Circuito de control : conector 1 cable 1 mm² - rigidez del cable: Flexible - con extremo 
de cable 
Circuito de control : conector 1 cable 1 mm² - rigidez del cable: sólido - con extremo 
de cable 
Circuito de control : conector 2 cable 2.5 mm² - rigidez del cable: Flexible - sin 
extremo de cable 
Circuito de control : conector 2 cable 2.5 mm² - rigidez del cable: sólido - sin extremo 
de cable 

Durabilidad eléctrica 30 Mcycles 

Tipo de temporizador Temporización de encendido 

Rango de temporización 1.5...30 s 

Tiempo de rearme 150 ms durante retraso de tiempo 
50 ms después de retraso de tiempo 

Señalizaciones en local Se ilumina durante o retraso de tiempo mediante LED 

[Ures] tensión residual  3.3 V 

Peso del producto 0.04 kg 

 
Medioambiente 
normas IEC 60255-5 

certificaciones de producto CSA 
UL 

grado de protección IP 410 de acuerdo con VDE 0106 

tratamiento de protección TH acorde a IEC 60068 

Temperatura ambiente de funcionamiento -25...55 °C 

temperatura ambiente admisible alrededor del 
dispositivo 

-25...70 °C 

temperatura ambiente de almacenamiento -40...80 °C 

Tipo de protección Incluido mediante varistor 

disipación de calor 2 W en 50/60 Hz 

inmunizado a microcortes 10 ms durante retraso de tiempo 
2 ms después de retraso de tiempo 
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Sostenibilidad de la oferta 
Estado de la oferta sostenible Producto no Green Premium 

RoHS (código de fecha: AASS) Conforme - desde 0850 - Declaración de conformidad de Schneider Electric 

REACh La referencia no contiene SVHC 

instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto No necesita operaciones específicas para reciclaje 

 
Contractual warranty 
Warranty period 18 months 
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