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Fiche technique du produit
Caractéristiques

AR3104
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX
24U 600 mm de largeur x 1070mm de profondeur,
noir

Présentation
Model Name Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 24U 600 mm de largeur x 1070mm de profondeur,

noir
Comprend Roulettes , Portes , Touche(s) , Pieds de réglage , Haut , Panneaux latéraux
Délai de mise en œuvre habituel Généralement disponible en stock
Disponibilité Afghanistan , Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Anguilla , ANTIGUA-ET-BARBUDA , Argentine ,

Arménie , Aruba , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahreïn , Bangladesh , Barbade , Bélarus ,
Belgique , Belize , Bénin , Bermudes , Bhoutan , Bolivie , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana ,
Brésil , Brunei  , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cambodge , Cameroun , Canada , Îles Caïman ,
République centrafricaine , Tchad , Chili , Chine , Colombie , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU , Îles Cook , Costa Rica , <![CDATA[CÔTE D'IVOIRE]]> , Croatie , Cuba ,
Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , République dominicaine , Timor Oriental ,
Équateur , Égypte , Salvador , Guinée équatoriale , Eritrea , Estonie , Éthiopie , Iles Falkland
(Malouines) , Fidji , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar ,
Grèce , Guatemala , Guinée , Guyane , Honduras , Hong Kong , Hongrie , Islande , Inde , Indonésie ,
<![CDATA[Iran (République islamique d'Iran)]]> , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Jamaïque , Japon ,
Jordanie , Kazakhstan , Kenya , CORÉE, RÉPUBLIQUE DE , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho ,
Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Malawi , Malaisie , Mali , Malte ,
Mauritanie , Mexique , Moldavie, république de , Mongolia , Maroc , Mozambique , Myanmar ,
Namibie , Népal , Pays-Bas , Antilles néerlandaises , Nouvelle-Zélande , Nicaragua , Niger ,
Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Panama , Papouasie Nouvelle-Guinée , Paraguay , Pérou ,
Philippines , Pologne , Portugal , Porto Rico , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda ,
Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Singapour , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) ,
Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Suède , Suisse ,
Taiwan , Tajikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Thaïlande , Togo , TRINITÉ-ET-
TOBAGO , Tunisie , Turquie , Turkménistan , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , États-
Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Venezuela , VIÊTNAM , ÎLES VIERGES (ÉTATS-UNIS) , Sahara
occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe

Matériel pris en charge
Taille du panneau 0
Luminosité 0 nits
Densité de pixels 0.0
Couleurs d'affichage 0
Consommation électrique de l'écran
LCD

0 W



2

Physique
Poids net 89.09 kg
Hauteur max. 1199.0 mm
Largeur max. 600.0 mm
Profondeur max. 1070.0 mm
Poids avec emballage 106.82 kg
Hauteur (avec emballage) 1322.0 mm
Largeur (avec emballage) 746.0 mm
Profondeur 1156.0 mm
Profondeur de montage minimale 7.52
Profondeur de montage maximale 36.02
Hauteur du rack 24 U
Couleur Noir
Nbre d'unités par palette 1.0
Vertical Posts 16 gauge
Panneau avant 16 gauge
Rear Door 18 gauge
Roof 18 gauge
EIA Mounting Rails 14 gauge
Side Panels 18 gauge

Environnemental
CFM 0

Conformité
Approbation UL 2416 , UL 60950-1
Garantie standard 5 ans réparation ou remplacement

État de l'offre de développement durable
RoHS Conforme
REACH REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Autre conformité environnementale RoHS pour la Chine


