440.9/16SLS

Sku

Outillage SLS

440.9/16SLS 440.SLS - Clés mixtes en pouces - SLS

Description :

 Outil équipé d’'une solution d’attache FACOM SLS qui
sécurise contre tout risque de chute accidentelle.

« La solution cable serti « glissant », choisie et testée par
FACOM, préserve I'ergonomie d'utilisation de I'outil.

« Clé standard pour toutes les applications courantes.

» Haut niveau de performances mécaniques allié a un
encombrement réduit respectant les standards aéronautiques.
* Téte oeil :

- Dégagement de I'oeil (cote E) congu pour une meilleure
accessibilité aux vis en série ou encastrées.

- Oeil 12 pans a profil OGV® pour un serrage puissant tout en

| protégeant I'écrou.
v El ~ S o
E2, I - Téte oeil inclinée a 15°.
vB 154 o « Téte fourche :
< Bl - Fourche inclinée a 15°.
Ab v - Géomeétrie téte fourche-manche optimisée pour une
B 4 i ) accessibilité accrue.

< Dimensions en pouces : de 1/4" a 1"5/16.
« Présentation : chromée satinée.

A 9/16
B [mm]: 31,0
B1 [mm]: 21,1
c1 [mm]: 9,5
E [mm]: 57
E1 [mm]: 9,5
E2 [mm]: 6,4
L [mm]: 180
[gl: 100
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