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RS Pro 、 625 x 420mm 、 
100kg 负载  
RS 号： 760-4195              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 由 ABS 塑料制成 

 

• 特别适用于运输多个

容器，而不会施加额

外应力 

 

• 手柄可在不使用时拆

卸 

 

• 镀锌钢可调手柄 

 

• 负载能力 100kg 

 

 

特点 
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RS Pro 手推车、用于运输欧式容器。适合与容器 725-9167、725-9161、725-9170、725-9158 和 
725-9151 一起使用。

小车底座尺寸，带脚轮，不带用于增加手柄的板

外形尺寸：609 x 411 x 168mm

内部尺寸：600 x 400 x 20mm

类型 dolly 
级别数 1 
车轮类型 脚轮

车轮功能 旋转

框架材料 塑料

车轮材料 尼龙

制动器 否

应用 仓库、办公室、配送中心、零售

 

承载能力 100kg 

车轮直径 100mm 

外部搁板尺寸

平台尺寸 625mm x 420mm 
平台长度 625mm 
割台宽度 420mm 

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格
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