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Informationen 

 
913-2487 mit polarisiertem Filter ist ein sehr innovatives 
tragbares digitales Farbmikroskop mit drahtloser Wi-Fi-
Übertragung. Es unterscheidet sich von herkömmlichen 
Mikroskopen, um die folgenden Funktionen bereitzustellen: 
Messen, Speichern, Kopieren und Übertragen von Bildern und 
Videos, die für ein herkömmliches Mikroskop schwierig sind. Es 
ist klein, leicht und einfach zu bedienen und bietet Spaß für 
unterwegs. Es kann mit allen gängigen Smartphones, Tablets 
und sogar mit dem PC verwendet werden. 

 
Typische Anwendungen: 
•Industrielle Inspektion •Elektronik/mechanische Montage 
und Qualitätskontrolle •Wissenschaftliches Lehrwerkzeug 
•Schulforschung •Druckprüfung •Textilinspektion 
•Medizinische Analyse • Dermatologische Prüfung (Haut/Kopfhaut) 
• Haar- und Trichologie-Prüfung •Insektensektion/-beobachtung 
•Anlagenabschnitt/-überwachung •Sammlungen/Schmuckprüfung 
•Lesehilfe •sonstige Anwendungen 

 

Betriebssystem Windows, OS X, iOS, Android (kann von Wi-Fi oder USB 

verwendet werden) Foto- und Videoauflösung  1,3 MPixel – 1280 x 1024 (MJPG), 640 x 480 

(MJPG), 320 x 240 

Einzelbildrate 15 fps bei 1280 x 1024, 30 fps bei 640 x 480  320 x 240 

Wi-Fi-Protokoll IEEE 802.11 b/g/n-konform Wi-Fi-

drahtlose Übertragungsentfernung bis zu 5 m 

Sendeleistung  11n HT40 MCS7: +13 dBm, 11b CCK: +18 dBm, 11g OFDM: +15 
dBm 

 
Datenrate 802.11n: Bis zu 150 Mbit/s, 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s, 802.11g: 6, 

9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s 

Frequenzbereich 2,400 bis 2,4835 GHz 
Leistungsaufnahme Max. 2,5 W 
Bildrate 10 fps bis 30 fps 

Li-Ion-Akku Kontinuierliche Betriebszeit – ca. 2 Stunden, Zeit bis zum 
vollständigen Aufladen – ca. 2 Stunden 

Stromquelle DC 5,0 V/1 A 
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Kamerasensor CMOS 
1/4 Zoll 

KAMERA-Informationen 

Optische Merkmale Belichtung: Auto, Gamma: Auto, Weißabgleich: Auto, schwarze Referenz: Auto, 
 
 

MIKROSKOP-
Informationen 

Vergrößerung 5-fach bis 200-fach 

Objektabstand 8 bis 150 mm 

Fokusbereich 8 mm bis 150 mm 

Lichtquelle n. 8 einstellbare weiße LED 
Linse Hochauflösende Mikroskopielinse 

Abmessungen 36 mm (Durchmesser) x 142 mm (Länge) 
Gewicht 88 g 

 

 
Foto- und 
Videoauflösung 

USB-Informationen 

1,30 Mpixel–1280 x 1024, 640 x480, 320 x 240 

Einzelbildrate 15 fps (1280 x 1024), 30 fps (640 x 480) 320 x 240 

PC-Schnittstelle USB 2. 0 

MiniUSB-Kabel 
zum Aufladen 

 
1.2 m 

 

LEITFADEN ZUM INSTALLIEREN VON APPS (Beispiel) 
Für iPad und iPhone: Suchen Sie "Mic-Fi" im App Store, um eine App herunterzuladen. 
Für Android-Smartphones und -Tablets: Suchen Sie in Google Play nach "Mic-Fi", um eine App herunterzuladen. 
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Vergrößerung, Arbeitsabstand, Sichtfeld: 

DEUTSCH 

 
Vergrößerung Arbeitsabstand Sichtfeld (x) Sichtfeld (y)  
10 139 39 29  
20 59 20 15  
30 27 13 10  
40 19 10 8  
50 13 8 6  
60 7 7 5  
80 1 5 4  
100 0 4 3  
150 1 2,5 2  
200 7 2 1,5  
Die aufgeführten Werte können leicht abweichen 
Arbeitsabstände wurden ohne Kontaktpunkt an der vorderen 
Kappe genommen: 
Niedrige Abdeckung: 80 
x e 150 x hohe 
Abdeckung: 60 x e 200 
x 

 
 
Einheit: mm 
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Empfohlene Produkte 
913-2503 913-2500 913-2516 

 

   

Abmessungen: (B x L x H: 8 x 15 x 
25 cm 
Der schwenkbare Tischständer 
AMITA 913-2503 hält das Mic-Fi-
Mikroskop mit einem flexiblen 
Schwanenhals, der in viele 
Positionen gebogen und gedreht 
werden kann. 
Dieser praktische und vielseitige 
Ständer ist mit allen Mic-Fi-
Handmikroskopen kompatibel, die 
es dem Benutzer ermöglichen, das 
Oszilloskop freihändig zu bedienen. 

Abmessungen: (B x H x L: 12,7 x 
20,7 x 30,5 cm 
Der 913-2500 ist ein starrer vertikaler 
Tischständer, der für den Einsatz mit 
dem digitalen Mic-Fi-Mikroskop 
entwickelt wurde. Er bietet einen 
vertikalen Arbeitsabstand von ca. 
20 cm vom Objekt. 

Abmessungen: (B x H x L: 12,7 x 
20,7 x 30,5 cm 
Der Ständer 913-2516 wurde für 
den Einsatz mit dem kompletten 
Produktsortiment des Mic-Fi-
Digitalmikroskops entwickelt. 
Dieser Ständer verwendet einen 
verstellbaren horizontalen Arm 
mit einer Reichweite von bis zu 
25 cm und einer Drehfähigkeit 
von 360 Grad, sodass er sich ideal 
für Inspektionsanwendungen 
eignet, bei denen das Ausfahren 
über und über ein Prüfstück 
hinweg erforderlich ist. 

 
Paket: 

 
● Digitales Wi-Fi-Mikroskop 
● Transparente Kappe 
● USB-Netzteil 
● USB-Kabel 
● Kurzanleitung 
● Ständer aus Kunststoff 
● Phasenkalibrierungsregler 
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