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CLP100-0010
CLP100

LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS LÁSER
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CLP100-0010 | CLP100
LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS LÁSER

Información sobre pedidos

Tipo N.º de artículo

CLP100-0010 1018331

Otros modelos del dispositivo y accesorios  www.sick.com/CLP100

Datos técnicos detallados

Características
Tipo de conexión Campo de aplicación

Tarjeta de memoria Campo de lectura

Ejecución del escáner Escáner CCD

Escáner lineal Sistema mecánico/electrónico

Divisor Luz roja visible (630 nm)

Frecuencia de exploración ≤ 500 Hz

Resolución de código 0,15 mm ... 1 mm

Distancia de lectura 25 mm ... 55 mm 1)

1) Para obtener más detalles, véase “Diagrama del campo de lectura”.

Rendimiento
Tipos de códigos de barras Code 39, Code 128, Codabar, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved

Interfaz
Serie ✔, RS-232

Función Host

Velocidad de transmisión de datos 1.200 Baud ... 19.200 Baud

Indicadores visuales 1 LED (rojo/verde)

Mecánica/Electrónica
Conexión eléctrica 1 x Conector hembra D-Sub de 9 polos

Tensión de operación ≤ 5 V DC

Consumo de energía 2 W

Carcasa Metal

Color de caja Azul luminoso (RAL 5012)

Grado de protección IP40

Peso 200 g, con cable de conexión

Dimensiones (Long x An x Al) 48 mm x 56 mm x 22 mm

Datos de ambiente
Autorización para tipo de equipo de radio IEC 801

Temperatura ambiente de servicio 0 °C ... +40 °C
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Temperatura de almacenamiento –20 °C ... +70 °C

Humedad relativa permisible ± 85 %, sin condensación

Insensibilidad a la luz artificial 2.000 lx, sobre código de barras

Clasificaciones

ECl@ss 5.0 27280102

ECl@ss 5.1.4 27280102

ECl@ss 6.0 27280102

ECl@ss 6.2 27280102

ECl@ss 7.0 27280102

ECl@ss 8.0 27280102

ECl@ss 8.1 27280102

ECl@ss 9.0 27280102

ETIM 5.0 EC002550

ETIM 6.0 EC002550

UNSPSC 16.0901 43211701
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

Lo máS deStACAdo de SICK
SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones 
industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control 
seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños 
medioambientales. 

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer 
a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros 
de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas 
específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que 
somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida 
útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad. 

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CerCA de uSted eN CuALquIer LuGAr deL 
muNdo:
Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra 

página web: - www.sick.com


