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Vor Inbetriebnahme des Gerdtes Bedienungsanleitung lesen!
Before connecting the charger please read the operating instructions!

POWERLINE 4 LIGHT

Model: AN3711

Input: 12V == max. 600mA

Output: ~ 4x 1.45V == max. 450mA - AA, AAA
oder/or 1x5V  ==max. 1000mA - USB
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D-97959 Assamstadt
GERMANY

Ansmann AG
Industriestr. 10

/
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Netzgeriit fir/ Power supply for
POWERLINE 4 LIGHT
Model: APS 600-12.0 traveller

PRI: 100V-240V ~ 60/50Hz 170mA
SEC: 12V=600mA
FOR OFFICE EQUIPMENT USE ONLY Made in China
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white printing

Verschlisseltes Produktionsdatum /
date code (coded production date)

Verschlisseltes Produktionsdatum/
date code (coded production date)

bedruckte, transparente Schutzfolie auf dem LCD/
printed, transparent protection foil on the LCD

USB Buchse / socket

Hohlsteckerbuchse / hollow plug socket

Technische Daten Netzteil/
technical data power supply

Fingangsdaten/

input data

Ausgangsdaten/

output data

Gehdusematerial /

UL94v-0

housing material

Approbation/

approval

12V DC 600mA

CE, GS, cBVus, SAA

Technische Daten Ladegerdt/
technical data charger

Fingangsdaten/ 12V DC max.
input data

Ausgangsdaten

output data

USB Anschluss/ 5 5% max.
USB port

Ladestrom/ . max.
charging current

Vollerkennung/ —dU

battery full detection

max. Spannung/ 1.72V

max. voltage

600mA

4x 430mA £10%

0 100 — 240V AC £10% 50/60Hz 130mA

4 x 1,4V = Rundzellen AA oder AAA
cylindrical batteries AA or AAA

1000mA

Hohlstecker/
hollowplug
91.50x835.0x/mm

Schwarze Flachleitung, Ldnge: 1.8m +10cm/
black flat lead with white stripe, length: 1.8m £10cm
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Ausgangsschutz/
output protection

Crhalteladestrom/
trickle charging current

Sicherheitstimer/
safety timer
Anzeige/

display
Schutzart/
protection

Betmebstempemtur(
operating temperature

Lagertemperatur/
storage temperature

Gehdusematerial /
housing material

Approbation /
approval

Gehduse/
housing

Gewicht/
weight

Verpolschutz/ : mechanisch/

reverse—connect protection mechanical
KurzschluBschutz/ . elektronisch/
short circuit protection electronical

5% vom Ladestrom/
0% of the charging current

gh £10%

LCD

ABS

CE

schwarzes Tischgehduse mit weiBer Bedruckung/
black desktop housing with white printing

190g mit Netzteil/
190g with power supply

T
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UK Stecker/
UK plug

inkl. Euro Stecker /
incl. Euro plug
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