Transportwagen und Wagen R

MERKMALE

Robustes Design mit RObUSter Transportwagen Von
Netzeinfassung, RS Pro mit 3 Ablagen, 1150 X

ideal fur gute

Sichtbarkeit 750 mm, 3 x 30 kg Last

Verriegelbare Tiren

Ideal zum Laden,
Lagern oder
Transportieren einer
Reihe von Waren

Sockel als Standard
zum Laden groRRerer
Gegenstande

Zusatzliche Regale
kdnnen gekauft und
befestigt werden

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Transportwagen und Wagen E‘Elﬂg

Produktbeschreibung

Der Verteilwagen von RS Pro ist ein robuster Transportwagen, der sich ideal zum Beladen, Lagern
und Transportieren einer Vielzahl von Objekten in verschiedenen Umgebungen wie einem Lagerhaus
eignet. Dieser einfache und einfach zu bedienende Transportwagen verfligt Gber Netzseiten mit
verriegelbaren Turen an der Vorderseite, die sich ideal fur die Sichtbarkeit hochwertiger Inhalte
eignen. Der Kéfig wird standardméafig mit einem Bodenregal geliefert, sodass Sie grol3ere
Gegenstande laden kénnen, oder alternativ kdnnen 3 zusatzliche Regale gekauft und installiert
werden, um kleinere Gegensténde zu laden. Der Kéfig verflgt au3erdem Uber 2 feste und 2
rotierende, robuste Laufrollen mit Bremsen und einen am Kéfig befestigten Stabgriff, mit dem Sie den
Wagen leicht driicken oder ziehen kénnen und eine ausgezeichnete Handhabung mit Leichtigkeit
gewahrleisten. Ganz gleich, ob Sie einen Rollkafig zum Laden, Transportieren oder Lagern von
Gegenstanden bendtigen, dieser robuste und Durable Trolley von RS Pro bietet Ihnen alles, was Sie
bendétigen.

Allgemeine

Typ Robuste Ausfiihrung
Gewichtsklasse Robuste Ausfiihrung
Anzahl der Stufen 3
Radtyp Rolle
Radmaterial Gummi
Bremsen Ja

Lagerhauser, Vertrieb, Einzelhandel, Sicherheit,
Anwendungen

Lagerung
Belastbarkeit 3 x30Kkg
Raddurchmesser 200 mm

AulRenregal-Grofe

Abmessungen der Plattform 1150mm x 750 mm
Plattformlange 1150mm
Plattformbreite 750mm
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Transportwagen und Wagen

Base [ Shelf QOverall Size Weight Model
Size mm LxWxHmm kg
1150 = 750 1270 = 750 x 1790 a7 1874988
Optional Shelves
1150 x 750 Pack of 3 | - | 1874989
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