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Batterie rechargeable NiMH 
3,6 V de RS Pro, 4 Ah 

RS code commande : 917-5920             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Rechargeable. 
 

• Batteries au nickel-
hydrure métalliques 
1,2 à 6 V (NiMH). 
 

•  4 ans de durée de 
vie. 
 

• Excellentes 
performances 
cycliques 300 - 1 000 
cycles CEI. 
 

• Conception mince 
prenant moins de la 
moitié de la taille 
NiCd équivalente 
conforme à la norme 
CEI61951-2. 
 

• Acceptation 
constante de la 
charge de faucille. 
 

• Cellule AA conçue 
pour des 
performances 
jusqu'à 10 ans. 
 

• Disponible en 
cellules simples ou 
en lots. 

CARACTERISTIQU
ES 
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Gamme de piles NiMH de très haute qualité conçue pour l'éclairage d'urgence et les applications à 
haute température. Ces batteries sont conformes aux toutes dernières normes de l'industrie de 
l'éclairage d'urgence et offrent une tranquillité d'esprit complète à l'installateur. Optimisé 
mécaniquement et chimiquement pour un fonctionnement et un rendement prolongé, même à une 
température constante de 50 °C. Sans contenu en métal lourd, ces batteries peuvent être utilisées 
pour remplacer le NiCd ou pour permettre de nouveaux profils minces ou des conceptions plus 
compactes. 
• Code commande 9175920 3,6 V, 4 Ah (4 000 mAh), 3 cellules, poids 195 g, largeur 19 mm, longueur 
201 mm. 
• Code commande 9175923 1,2 V, 4 Ah (4 000 mAh), cellule simple, poids 65 g, largeur 19 mm, 
longueur 67 mm. 
• Code commande 9175926 2,4 V, 4 Ah (4 000 mAh), 2 cellules, poids 65 g, largeur 19 mm, longueur 
67 mm. 
• Code commande 9175932 6 V, 4 Ah (4 000 mAh), 5 cellules, poids 325 g, largeur 19 mm, longueur 
340 mm. 
• Code commande 9175939 4,8 V, 4 Ah (4 000 mAh), 4 cellules, poids 260 g, largeur 19 mm, longueur 
270 mm. 

 

 

 

Chimie NiMH 

Nombre de cellules 3 

Type de terminal Etiquettes 

Taille 18670 

Durée de stockage 4 ans 

Application Eclairage d'urgence ; Commercial ; Industriel 

  

 

 

Tension nominale 3.6V 

Capacité 4000mAh / 0.2CmA 

Charge standard (16 H) 0,1 CmA pendant 16 heures 

Charge rapide (1 H) 1C pour 1,2 h 

Charge de faucille  0.03CmA 

 

     

 

Poids 195g 

Humidité relative 65% 

 

 

Description du produit  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques générales 

Spécifications électriques 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/9175920
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9175923
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9175926
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9175932
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9175939
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Plage de températures de charge  0 à 45 °C. 

Plage de températures de stockage -10 à 60 °C. 

  

 

 

Conformité/certifications EN61340 

       

 

 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 


