Fiche produit EZC100B3025
Caractéristiques Disjoncteur EZC100B 7.5kA 3P/3T 25A

Principales

Gamme de produit EasyPact
Type de produit ou Disjoncteur £
équipement E
Nom de l'appareil Easypact EZC100B §
Nom de disjoncteur Easypact EZC100B g
Q
Application Distribution g2
Description des poles 3P 3 s
3
Poles protégés 3t €5
Type de réseau cc 8 8
CA R
3F
Fréquence du réseau 50/60 Hz 55
[In] courant assigné 25A a40°C 5 %E
d'emploi 285
ET S
[Ui] tension assignée 690 V CA 50/60 Hz se conformer a CEl 60947-2 Ej;j 3 é
d'isolement 5%
[Uimp] tension assignée 6 kV se conformer a CEl 60947-2 § é 2
de tenue aux chocs 58 £
0
[Ue] tension assignée 550 V CA 50/60 Hz se conformer a CEl 60947-2 228
d'emploi oo
nExEo
Codification du pouvoir B g Iﬁé é
de coupure “@% 23
0B 9O -
Pouvoir de coupure 10 KA Icu & 110...130 V CA 50/60 Hz se conformer % g ]
a CEl 60947-2 e g:a:: o
10 KA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer gg ; 8
a CEl 60947-2 2028
5 KA Icu a 440 V CA 50/60 Hz se conformer a CEI §§§ 3
60947-2 ‘%“g go
2,5 KA Icu a 550 V CA 50/60 Hz se conformer a CEl & ?§ E
60947-2 8352
7,5 KA Icu a 380 V CA 50/60 Hz se conformer a CEIl §§ g s
60947-2 g H e 5
7,5 kA lcu @ 400...415 V CA 50/60 Hz se conformera 2§ et
CEI 60947-2 588 £
[Ics] pouvoir assigné de 0,625 KA a 550 V CA 50/60 Hz se conformer a CEI é § %E
coupure de service 60947-2 28T 3
1,25 KA a 440 V CA 50/60 Hz se conformer a CEI S gg 3
60947-2 8223
1,875 KA a 380 V CA 50/60 Hz se conformer a CEl §§ &8
60947-2 gogt
1,875 KA a 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer a 837
CEl 60947-2 £3¢3
2,5 KA a 110/130 V CA 50/60 Hz se conformer a 3= § §
CE| 60947-2 §-.“=’ o3
2,5 kA & 220/230/240 VV CA 50/60 Hz se conformera ¢ 5 88
CEl 60947-2 TogE
Aptitude au Oui se conformer & CEl 60947-2 s222
sectionnement 8250
Catégorie d'emploi Catégorie A :% E S ?;
o o —_
Nom du déclencheur TM-D 2838 %
£53<
Type de déclencheur Thermique-magnétique 5 % gg
Calibre du déclencheur 25Aab50°C § é £ ‘E
(o} =}
Type de protection Protection contre les surcharges g;ﬁ % i
Protection contre les courts-circuits ggg §
€ 2=
Degré de pollution 3 se conformer & CE| 60664-1 323 3
3 se conformer & CEl 947-1 55305
EERE
§8=2
EEGD
L
0082
d4d=2
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Complémentaires

Type de commande

Mode d'installation

Par maneton

Fixe

Support de montage

Plaque arriere

Raccordement amont Fagade
Raccordement aval Facade
Endurance mécanique 8500 cycle

Durée de vie électrique

Catégorie A : 1500 cycle 415 V CA 50/60 Hz se conformer a CEI 60947-2

"Pas" de raccordement

Indication de tension

25 mm

Contact de signalisation

Réglage de protection du neutre

Sans protection

Protection différentielle Sans
Hauteur 130 mm
Largeur 75 mm
Profondeur 60 mm

Environnement
Normes

EN/CEI 60947-2
JIS C8201-2-2
GB/T 14048.2
EN/CEI 60947-1

Degré de protection IP

IP20 se conformer a CEl 60529

Tenue aux chocs IK

IKO7 se conformer a CEl 62262

Température de I'air ambiant en fonctionnement

-25...70 °C

Température ambiante de stockage -35...85°C
Emballage

Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans I'emballage 1 1
Hauteur de I'emballage 1 9,5¢cm
Largeur de I'emballage 1 8,5¢cm
Longueur de I'emballage 1 14 cm
Poids de I'emballage 1 7859
Type d'emballage 2 S02

Nb produits dans I'emballage 2 12
Hauteur de I'emballage 2 15cm
Largeur de I'emballage 2 30 cm
Longueur de I'emballage 2 40 cm
Poids de I'emballage 2 9,5 kg
Type d'emballage 3 P12

Nb produits dans I'emballage 3 384
Hauteur de I'emballage 3 10 cm
Largeur de I'emballage 3 12,5¢cm
Longueur de I'emballage 3 55cm
Poids de I'emballage 3 314 kg

Durabilité de I'offre
Statut environnemental de I'offre

Produit Green Premium

Régulation REACh &
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme i
Sans métaux lourds toxiques Qui
Sans mercure Qui
Régulation RoHS Chine 7]
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Information sur les exemptions RoHS

i

Profil environnemental

i

DEEE

Sur le marché de I'Union Européenne, le produit doit étre mis au rebut selon
un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais étre jeté dans une
poubelle d'ordures ménageres.

Garantie contractuelle

Garantie

18 months
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