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4-20 mA, source, male, simulere

705 slgjfekalibrator

e Samtidig mA og %

e mA ngjagtighed pa 0,02

o Maler, sourcer og simulerer mA

o Tryk knappen med 25% trin for hurtige,
nemme linearitetschecks

e “Spaendviddecheck” for hurtig
bekreeftelse af nul og speendvidde

o Valgbar langsom rampe, hurtig rampe og
trinfunktion

e 24 volt intern slgjfeforsyning

e 0 - 20 mA eller 4 - 20 mA
standardindstillede opstartfunktioner

707 slgjfekalibrator

e Fluke 705’s egenskaber

e “Quick Click” tryk-/drejeknap til betjening
med én hind

o Stgrre ngjagtighed: 0,015%

e Beskyttelse af netspaendingsindgang

e 250 ohm slgjfemodstand til brug for Hart
instrumenter

Fluke 715 volt/mA kalibrator

o Maler slgjfestrgm (O - 20 mA, 4 - 20 mA)
signaler med 0,015 % ngjagtighed og
0,001 mA oplgsning

o Maler processignaler med
speendingsudgang fra PLC’ere og
transmittere

e Sourcer eller simulerer 24 mA slgjfestrgm

e Sourcespeending op til 100 mV eller 10 V

e 24 volt slgjfeforsyning samtidig med
strgmmaling

707Ex indre sikker slgjfekalibrator
e De samme funktioner som ved Fluke 707
o Til brug i omrader med eksplosionsfare
o ATEX-certificeret (& II 2 G Eex ia IIC T4)

Specifikationer

Omrade 0-28 VDC 0-100 mV, 0-10 V
Oplgsning 1 mvV 10V 1 mv
Ngjagtighed 0,025 9% visning og 1 ciffer (705) 0,02 % visning og 2 cifre

0,015 % visning og 2 cifre (707/707Ex)

Medfolgende tilbehor

Fluke 705/707: C10 hylster, TL75
testledninger, AC72 alligatornaeb og
brugervejledning (14 sprog)

Fluke 707Ex: Rgdt Ex-hylster, Fluke TL75
testledninger, AC72 krokodillenaeb,
instruktionsblad

Fluke 715: Gult hylster (H80M ekskl. TPAK),
testledninger, AC72 alligatorneeb, 9 V
alkaline batteri og brugervejledning

Bestillingsoplysninger

Fluke 705  Slgjfekalibrator
Fluke 707  Slgjfekalibrator
Fluke 707Ex Indre sikker slgjfekalibrator
Fluke 715  V/mA Xkalibrator

10034-dan Rev. 06

Omrade 0-24 mA 0-24 mA
Oplgsning 0,001 mA 0,001 mA
Ngjagtighed 0,025% visning og 1 ciffer (7085) 0,02%

Omrade

0,015% visning og 2 cifre (707/707Ex)

0-20 mA eller 4-20 mA1l

0-20 mA eller 4-20 mA1l

Ngjagtighed

0,025% visning og 1 ciffer (7085)
0,015% visning og 2 cifre (707/707Ex)

0,015 % og 2 cifre

Belastning/strgmforhold

705/707: 1000 Q @ 24 mA
707: 1200 Q @ 24 mA
707Ex: 700 Q @ 20 mA

1000 Q @ 24 mA

Slgifespaending under maling af mA 24V 24V

Speendingskilde N/A 0-100 mV eller 0-10 V
Viser strgm og % af spaendvidde Ja mA eller %

Autostep, autorampe Ja Nej

Spaendviddecheck Ja Nej

' vil g& ud over omradet til 24 mA
Fluke 705, 707, 707Ex

Maksimal spaending: 30 V (28 V - 707Ex)

Opbevaringstemperatur: -40 til 60°C
Driftstemperatur: -10 til 55°C

Veegt: 0,35 kg

Batteri: Et 9 V alkalisk

Batterilevetid: Typisk 18 timer ved 12 mA
Garanti: 3 ar (707Ex, 1 &r)

Relativ fugtighed: O til 90 % (O til 35°C).

0 til 70 % (35 til 55 °C)
Driftshgjde: max. 3.000 meter

Sted og vibration: Pr. MIL-T-28800 for et

Klasse 2-instrument

Sikkerhed: CSA C22.2 No. 1010.1: 1992

715

Generelle specifikationer kan findes pa side 56

Veegt: 0,6 kg

Batteri: Et 9 V alkalisk

EMC: EN50082-1:1992 og EN55022: 1994

Storrelse (hxbxd): 20lmm x 98 mm x 52 mm

Klasse B
Storrelse (hxbxd): 164 mm x 75 mm x 47 mm.

Batterilevetid: 4 til 20 timer
Garanti: 3 ar

Anbefalet tilbehor

@ B 3 |

C12A (705/701)

C25 (715) TL220 TL28A

TPAK (715)



