Produktdatenblatt

Technische Daten

XSAV12373

XSAV-Ind. Drehzahlwachter M30, Sn 10mm,

120-3000 U/min, 12-48 V DC, 2m Kabel

Verfligbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Produktserie OsiSense XS

Name der Reihe Anwendung
Sensortyp Induktiver Naherungssensor
Gerateanwendung Drehzahliberwachung
Bezeichnung des Sensors XSA
Sensorausfiihrung Zylindrisch M30
GroRe 81 mm

Gehausetyp Befestigt

Versenkt montierbar Bilindig montierbar
Material Metall
Gehausematerial Vernickeltes Messing
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Nennschaltabstand 10 mm

Funktion digitaler Ausgang 10

Art des Ausgangsstroms DC

Digitaler Ausgang PNP

Elektrische Verbindung Kabel

Kabelldnge 2m

Nennhilfsspannung [UH,nom]

12-48 V DC mit Verpolungsschutz

Schaltleistung in mA

<= 200 mA mit Uberlast- und Kurzschlussschutz

Schutzart (IP)

IP67 entspricht IEC 60529

Zusatzmerkmale

Gewindetyp M30x 1,5
Erfassungsfrontseite Vorne
07.06.2019

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Frontmaterial

PPS

Einstellbarer Frequenzbereich

120-3000 cyc/mn

Betriebszone 0-8 mm
Differenzialstrecke 3-15 % von Fr
Wiederholungsgenauigkeit 3 % von Sr
Zusammensetzung des Kabels 3x 0,34 mm?
Kabelisolierung PVR

Status-LED

1 LED rot fir Ausgangsstatus

Versorgungsspannungsgrenzen

10-58 V DC

Taktfrequenz

Maximaler Spannungsabfall

<=800 Hz

<= 1.8 V bei geschlossen Stellung

Leistungsaufnahme

0-15 mA bei keine Last

Einschalt-Hochlaufverzégerung

9 s Standard

Beschriftung CE
Gewindelange 57 mm
Hohe 30 mm
Lange 81 mm
Produktgewicht 0,3 kg
Montage
Produktzertifizierungen CcCC
CSA
uL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25-70 °C

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltvertraglichkeit

Green-Premium-Produkt

ROHS

Konform

IfSChneider-EIectric-Konformitétserklérung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt Verfligbar

@Entsorgungsinformationen

Entsorgungshinweise Verflgbar
Vertragliche Gewahrleistung
Periode 18 Monate
2 Schneider


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=871130&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=871130&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVEOLI111004EN
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Malzeichnungen

Abmessungen




Produktdatenblatt
Montage und Abstand

XSAV12373

Mindestmontageabstande

Nebeneinander

e(1)=2 20mm /0,79 in
Gegenliber

e(2)2 120mm/4,72in
Gegenlber Metallumgebung

e(3)2 30mm/1,18in.

cccccc
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Anschliisse und Schema

Schaltplane

3-Leiter DC

+
BN

PNP BK
BU ]—
BU : Blau

BN : Braun

BK: Schwarz
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Leistungskurven

Leistungskennlinien

Zielobjekt aus Stahl: 30 x 30 x 1 mm
(v}

(1) Einschaltpunkte
2) Ausschaltpunkte (Objekt nahert sich von der Seite)
(y) Schaltabstand in mm

ccccc



