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Kabelclips und Klemmen RO

MERKMALE

Selbstklebend RS Pro Kabelklemme, weil,
Einstellbar auf SeletkIebender

verschiedene Draht-

und Kabelbreiten Aluminiumhaken

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Weil3e Kunststoff-Kabelhaken aus Aluminium von RS Pro sind eine schnelle und einfach zu bedienende
Losung fur das Kabelmanagement und verfligen tber einen grof3en selbstklebenden Bereich flr eine
einfache Befestigung. Dieser Kabelhaken kann sicher um verschiedene Drahtdurchmesser, Biindel von

Kabeln oder einzelne Kabel wickeln.

Allgemeine

Werkstoff

Farbe

Anbringungsmethode
Kabelklemme/Klemmausfiuhrung
Selbstklebender Sockel
Verpackung

UV-bestandig

Anwendungen

Aluminium

Weil3

Selbstklebend

Hakenclip

Acryl

100pcs.

Nein

Sie werden héufig sowohl im Heim- als auch am
Arbeitsplatz eingesetzt und an Orten, an denen Sie
wabhrscheinlich Drahtlangen zwischen Komponenten

aulRerhalb eines Schrankes oder eines anderen
Gehauses finden.

Abmessungen
Lange

Breite

Tiefe
Haltekraft

180 ° Abziehhaftung (kg/25 mm)

69,8 mm x 25,4 mm x 7,9 mm
69.8mm

25.4mm

7.9mm

80° /0.5kg/24hrs
250 /1kg X/24hrs

25kg

RS Components - Dieses Produkt kénnen Sie unter https://uk.rs- Seite 4 Von 424

1_ . .r



Intern
Kabelclips und Klemmen E‘Elﬂg

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Temperatur -10°C
Mindesttemperatur +90°C
Konformitat/Zertifizierung RoHS-Konformitatszertifikat
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SELF-ADHESIVE LAYER

[REV]

DESCRIPTION

DATE

A RIK-9718&
& RDE-99018
A RDE-100006

25.4+0.40

69,840,400

25.440.20

NOTE

L STOCK NO

3. BASE MATIL

¢ POLYETHYLENE
PaD-SELF ADHESIVE.
¢ ACRYLIC

M4, ADHESIVE BASE

AS, HOLDING POWER hr/kg%25mm®
80°/0.5kg/24n 1; 23°/1kg*24h 1

M6 TEMPERATURE RANGE

A7, 180° PEEL ADHESION (kg/23mm) + 23kgt

475142
2. CLIP MATL: ALUMLNLUM

FEF  2008/11/10
Ex#E 2010701729
#EF 2011/01707

-10°C~50°C

lalerance Unless
(Otherwis D

[
=]

26 mm

[T
30 mm

T

Famm

NAME

OPEMN ARM CLIPS

UNIT |

PART NO.

ALACH-01 |N.l\'ERIAL

Al

APPROVE]

NUMBER

SHEET

PAGE

CHECKED

DATE

5 GBISD?TC SCALE
2008/08/07 | 11

-3

10F1

DRAWN
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