. Snimaé, induktivni NBB5-18GM50-E2

Vseobecné specifikace

Spinaci funkce Normalné otevieny (NO)
Typ vystupu PNP
Spinaci vzdalenost Sp 5mm
Montaz v jedné roviné
Polarita vystupu stejnosmérné
Pracovni rozsah S, 0...4,05mm
Redukéni soucinitel rp 0,3
Redukéni soucinitel rg,, 0,3
Redukéni soudinitel rherez ocel 1.4301 0,7
Typ vystupu 3-drat
Charakteristické hodnoty
Provozni napéti Ug 10..30V
Spinaci frekvence f 0...800 Hz
Hystereze H typicky 5 %
Ochrana proti prepdlovani ochrana proti prepélovani
Ochrana proti zkratu pulsni kontrola
Pokles napéti Uqg <3V
ce sp® @ [H[ Provozni proud I 0...200 mA
c us Zbytkovy proud Iy 0...0,5mA typ. 0,1 pA pfi 25 °C
© vs Proud naprazdno lo <20mA
Indikace stavu sepnuti LED dioda, Zluta, kolem dokola
Parametry funkéni bezpeénosti
MTTFy 1740 a
Doba provozu (Ty,) 20a
Stupern diagnostického pokryti (DC) 0%
Okolni podminky
NBBS5-18GM50-E2 Okolni teplota -25...70 °C (-13 ... 158 °F)
. : L. Mechanické specifikace
¢ 5 mmyv jedné roviné Typ piipojeni Kabel Polyvinylchlorid , 2 m
Prutez zily vodice 0,34 mm
Celni plocha Polybutyltereftalat
BF18 Ttida ochrany IP67
z;’("etazn' pfiruba, 18 mm Shoda s normami a smérnicemi
-18
Drzék pro rychlou montaz, stpevnym dorazem St:\;):;ie standardy EN 60947-5-2:2007

IEC 60947-5-2:2007
Schvdleni a certifkaty

Shoda s EAC TR CU 020/2011

Schvaleni UL cULus Listed, General Purpose

Schvaleni CSA cCSAus Listed, General Purpose

Schvaleni CCC Pro vyrobky s max. provoznim napétim <36 V neni nutné povoleni.

Z tohoto diivodu nejsou opatfeny ozna¢enim CCC.
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Viz ¢ast VSeobecné poznamky tykajici se produktu spoleénosti Pepperl+Fuchs.

£
Pepperl+Fuchs Group USA: +1 330 486 0001 Némecko: +49 621 776-1111 Singapur: +65 6779 9091 PEPPERL+FUGHS 1

www.pepperl-fuchs.com fa-info@us.pepperl-fuchs.com fa-info@pepperl-fuchs.com fa-info@sg.pepperl-fuchs.com SENSING YOUR NEEDS




