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Borne pasamuros - HDFK 10 GNYE - 0707879

Tenga en cuenta que los datos indicados aqui proceden del catalogo en linea. Los datos completos se encuentran en la documentacion del
usuario. Son validas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.

(http://phoenixcontact.es/download)

ECPH(ENIX

La figura muestra la variante HDFK
10 en color gris

Borne pasamuros, tipo de conexion: Conexion por tornillo, Conexién por tornillo, nimero de polos: 1, seccion:
0,5 mm? - 16 mm?, AWG 20 - 6, anchura: 10,1 mm, color: amarillo-verde

Sus ventajas

™ El principio de conexién conocido permite el uso universal

Poco calentamiento debido a maxima fuerza de contacto

[
I El principio de encaje sin herramientas permite un montaje sencillo en la pared del equipo
[

La compensacién automatica de grosores de pared permite el uso universal

Datos mercantiles

Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido minima 50 pcs
LR ER
47017918%004262
EAN 4017918004262
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,310 g
Numero de tarifa arancelaria 85369010
Pais de origen Grecia
Clave de venta AABDDA
Datos técnicos
Generalidades
Numero de pisos 1
Numero de conexiones 2

Color amarillo-verde
Aislamiento PA

Clase de combustibilidad segun UL 94 VO

Tension transitoria de dimensionamiento 6 kV
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Datos técnicos

Generalidades

PHCENIX
CONTACT

0707879

Grado de polucion 3
Categoria de sobretensiones 1]
Grupo material aislante |
Corriente nominal Iy 76 A

Tensiéon nominal Uy

400 V (para paredes metalicas de 1 mm ... 2,5 mm. Para paredes
metalicas con mas de 2,5 mm ... 4 mm: 250 V. Para paredes de plastico
con mas de 1 mm ... 4 mm: 500 V)

Pared lateral abierta No
Numero de polos 1
Dimensiones

Anchura 10,1 mm
Paso 10,1 mm

Datos de conexién

Lado de conexién

Piso 1 exterior 1

Tipo de conexién

Conexién por tornillo

Seccién de conductor rigido min. 0,5 mm?
Seccién de conductor rigido max. 16 mm?
Seccion de conductor flexible min. 0,5 mm?
Seccidén de conductor flexible max. 10 mm?
Seccién de conductor AWG min. 20
Seccién de conductor AWG max. 6
Seccién de conductor flexible con puntera, sin manguito de plastico min.| 0,5 mm?
Sepcién de conductor flexible con puntera, sin manguito de plastico 10 mm2
max.

Sgccién de conductor flexible con puntera, con manguito de plastico 0.5 mm?
min.

Sgccién de conductor flexible con puntera, con manguito de plastico 10 mm?
max.

2 conductores con la misma seccion, rigidos min. 0,5 mm?
2 conductores con la misma seccion, rigidos max. 4 mm?
2 conductores con la misma seccion, flexibles min. 0,5 mm?
2 conductores con la misma seccion, flexibles max. 4 mm?

2 conductores con la misma seccion, flexibles con AEH, sin manguito de

o . 0,5 mm?
plastico min.
2 conductores con la misma seccion, flexibles con AEH sin manguito de 2 5 mm?
plastico max. ’
2 conductores con la misma seccion, flexibles con TWIN-AEH, con

) . . 0,5 mm?

manguito de plastico min.
2 conductores con la misma seccién, flexibles con TWIN-AEH con 6 mm?
manguito de plastico max.
Longitud a desaislar 11 mm
Calibre macho B6
Rosca de tornillo M4
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Datos técnicos

Datos de conexién

Par de apriete min. 1,5 Nm

Par de apriete max. 1,8 Nm

Lado de conexién Piso 1 interior 1
Tipo de conexién Conexién por tornillo
Seccién de conductor rigido min. 0,5 mm?
Seccién de conductor rigido max. 16 mm?
Seccion de conductor flexible min. 0,5 mm?
Seccion de conductor flexible max. 10 mm?
Seccién de conductor AWG min. 20

Seccion de conductor AWG max. 6

Calibre macho B6
Normas y especificaciones

Conexién segun norma CSA

IEC/EN

Clase de combustibilidad segun UL 94 VO

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 afios

Encontrara informacion sobre las sustancias peligrosas en la
declaracion del fabricante en la pestafia "Descargas”

Dibujos
Esquema de dimensiones
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Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

CSA / KEMA-KEUR / IECEE CB Scheme / EAC / cULus Recognized
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Homologaciones

Homologaciones Ex

chH(ENIX

Detalles de homologaciones

ERL

CSA <sp http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ 13631
Tensién nominal UN 300V
Corriente nominal IN 65 A
mm?AWG/kemil 22-6
KEMA-KEUR K E ﬂ é http://www.dekra-certification.com 2169260.01
Tensién nominal UN 250V
Corriente nominal IN 57 A
mm2/AWG/kcmil 10
IECEE CB Scheme http://www.iecee.org/ NL-29947
scheme
Tensién nominal UN 250V
Corriente nominal IN 57 A
mm?/AWG/kcmil 10
EAC B.01742

cULus Recognized

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E60425-19870911

s
D

B C
Tension nominal UN 300V 300V 150 V
Corriente nominal IN 10 A 65 A 65 A
mmzAWG/kcmil 24-6 24-6 24-6
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