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Schede dati dei prodotti
Caratteristiche

XU2S18PP340L5
Light curtain di sicurezza XU2-S - Rilevamento
corpo - 750..1200 mm - 12..24 V

Presentazione
Gamma prodotto Rilevamento di sicurezza Preventa
Tipo di prodotto o componente Sensori del doppino fotoelettrici a ultrasuoni di sicurezza
Nome abbreviato XU2S
Tipo uscita 1 uscite di sicurezza OSSD PNP
Distanza di rilevamento nominale 8 m

Caratteristiche tecniche
Sistema di rilevamento Sistema trasmettitore-ricevitore
Tensione nominale di alimentazione
[Us]

12...24 V CC (10...30 V) protezione polarità inversa

Assorbimento di corrente <= 35 mA senza carico
Caduta di tensione <= 1.5 V chiuso stato
Capacità di commutazione in mA <= 100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
Frequenza di commutazione 500 Hz max
Collegamento elettrico Precablato
Tipo di ottica Lungo asse contenitore
Ritardo all'azione <= 1 ms
Ritardo al rilascio <= 1 ms
Diametro esterno cavo 5 mm
Lunghezza cavo 5 m
Composizione cavo 3 x 0,34 mm² per transmitter

4 x 0,34 mm² per ricevitore
Coppia di serraggio 24 Nm dado di fissaggio
Funzione disponibile Funzione di muting integrata

Commutazione programmabile chiaro/scuro
Simbologia CE
Materiale Corpo : nickel plated brass

Lenti : PMMA (polimetilmetacrilato)
Peso prodotto 0,485 kg

Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60825-1
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EN/IEC 61496-1
EN/IEC 61496-2

Livello di sicurezza Type 2 conforme a IEC 61496-1-2
Puo' raggiungere PL= c conforme a EN/ISO 13849-1 (associated with module XPSCM correctly
wired)
Puo' raggiungere categoria 2 conforme a EN/ISO 13849-1 (associated with module XPSCM correctly
wired)

Temperatura ambiente di
funzionamento

-25...55°C

Dati di affidabilità sicurezza PFH = 4.6E-7 1/h conforme a IEC 61508
PFH = 5.5E-7 1/h conforme a IEC 61508 (with muting function)

Temperatura di stoccaggio -40...70°C
Grado di protezione IP IP67 conforme a EN/IEC 60529
Resistenza agli shock 30 gn (3 assi: 3 volte) conforme a EN/IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni 7 gn (F = 10...55 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6

Sostenibilità dell'offerta
RoHS (codice data: aass) Conforme  - da  1005  -  Dichiarazione di conformità Schneider Electric

Dichiarazione di conformità Schneider Electric

REACh Non contiene SVHC oltre i limiti
Non contiene SVHC oltre i limiti

Garanzia contrattuale
Periodo 18 mesi

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=872182&lang=${CaPLanguage}
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=872182&lang=${CaPLanguage}
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Schede dati dei prodotti
Disegni dimensionali

XU2S18PP340L5

Dimensioni

Ricevitore

(1) LED
(2) Potenziometro

Trasmettitore

(1) LED
(2) Potenziometro



4

Schede dati dei prodotti
Connessioni e schema

XU2S18PP340L5

Schemi di cablaggio (3 fili CC)

Trasmettitore

BU: Blu
BN: Marrone
VI: Viola
(1) Test

Test interruzione fascio
Fascio creato

BU: Blu
BN: Marrone
VI: Viola
Fascio interrotto

BU: Blu
BN: Marrone
VI: Viola

Ricevitore
Commutazione chiara (nessun oggetto presente). Uscita PNP

BN: Marrone
BU: Blu
BK: Nero
OG: Arancione
Commutazione scura (nessun oggetto presente). Uscita PNP

BN: Marrone
BU: Blu
BK: Nero
OG: Arancione
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Schede dati dei prodotti
Connessioni e schema

XU2S18PP340L5

Connessione a un modulo di sicurezza

1: Fare clic su Download e documenti
2: Fare clic su Guida utente di sistema
Per avere tutti gli schemi di connessione relativi al nostro modulo di sicurezza, selezionare "download e documenti" e scaricare il file
"Connessione a un dispositivo di monitoraggio XU2S"
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Schede dati dei prodotti
Curve di prestazioni

XU2S18PP340L5

Curve

Curva rilevamento infrarossi

(1) Ø del fascio

Verifica correttezza operazione

(1) LED spento
(2) LED acceso
(3) LED rosso
(4) Livello del segnale
(5) Allineamento ottimale


